PRO.

Fiche technique
Sonde de température RS Pro, K, -50 a +150 °C
Code commande : 342-9202

Détails du produit

La sonde de température RS Pro utilise un capteur de type K pour la mesure de températures allant jusqu'a
+150°C. Cette sonde de 110 mm de long et de @ 25 mm inclut un cible de 2 m. La sonde se fixe simplement sur
le tuyau, qui abrite un capteur positionné de maniére a garantir un bon contact thermique avec le tuyau.

Caractéristiques et avantages

¢ Adaptée pour la mesure de la température des tuyaux
e (Cable longueur 2 m

¢ Fiche male miniature

e Précision de +0,25 %
e Sonde de 110 mm de long
¢ Broche de @ 25 mm
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Spécifications :
Meilleure précision
Longueur de cable
Type de connecteur

Diametre de la sonde

Longueur de la sonde

Type de pointe de sonde

Type de sonde

Type de capteur

Température ambiante

Mesure de la température minimale
Temps de réponse

+0,25%

miniature Mesure de la température maximale

2m
Fiche méale

+150°C

25 mm

110 mm
Collier
Surface

K

-30 a +50 °C
-50°C

7s
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