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3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse 
für Frontplattenmontage von 

RS Pro, 3-polig  
RS Best.-Nr. 907-5680             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Vertikale Montage 
mit 3-poligem  

 

• Stereo-Buchse für 
hohe Genauigkeit  

 

• 3,5 mm Größe 

 

• Vielseitiger 
Steckverbinder für 
viele 
Audioanwendungen 

 

• 30 mΩ maximaler 
Kontaktwiderstand 

 

• Isolationswiderstand 
von mindestens 100 
MΩ bei 500 V DV 

 

• Durchschlagsfestigk
eit von 500 V ac für 1 
Minute 

 

MERKMALE 
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Obwohl eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für eine Zeit auf dem Markt ist, ist sie dennoch eine 
zuverlässige Buchse, die bei jedem Betrieb saubere Kontaktflächen gewährleistet. Obwohl eine 3,5-
mm-Klinkenbuchse für eine Zeit auf dem Markt ist, ist sie immer noch eine zuverlässige Buchse, die 
saubere Kontaktflächen bei jedem Betrieb gewährleistet. Der 3,5-mm-Klinkensteckverbinder, 
bekannt als Mini-Klinkenstecker oder Mini-Klinkenbuchse, ist für weniger anspruchsvolle 
Anwendungen geeignet. Aber die Durable Nylon-Frontplattenmontage sorgt für ausgezeichnete 
Leistung. Die Leiterplattenmontage (Leiterplatte) ist ideal für tragbare Geräte wie iPods, Tablets 
oder Kabelkopfhörer.  

 

 

 

Typ Stereo 

Geschlecht Buchse 

Montageart Tafelmontage 

Kontaktbeschichtung Silber 

Farbe Schwarz 

Kontaktwerkstoff PBT 

Anzahl der Pole/Wege 3 

Anwendung 
MP3-Player, HiFi-Systeme, Spielekonsolen, 
Mobiltelefone  

  

 

Spezifischer Widerstand 

Nennspannung 500 V ac, 500 V dc 

Nennstrom 1 A 

Kontaktwiderstand 30 mΩ max 

Isolationswiderstand 100 M Ω min. @ 500 V dc 

Spannungsfestigkeit 500 V ac für 1 Minute 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 



 Klinkenstecker und -buchsen 
 

Seite 3Von 33 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

Intern 

 

 

 

 

Größe 3,5 mm 

Gehäuseausrichtung Vertikal 

Anschlussmethode Lot 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 


