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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle
bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(http://phoenixcontact.no/download)

PLCnext Control for direkte styring av Axioline F-I/O-er. Med to Ethernet-grensesnitt. Komplett med
tilkoblingsplugg og bussokkelmodul.

Artikkelbeskrivelse
Kontrolleren PLCnext AXC F 2152 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel. Det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel
håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.

Dine fordeler

 PROFINET-støtte

 Tilknytning til PROFICLOUD

 Støtter mange forskjellige protokoller, som http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og andre

 Opptil 63 AXIO I/O-moduler kan rekkeplasseres direkte

 2x Ethernet-grensesnitt (integrert switch)

 Økt EMC-kompatibilitet

 Utvidet temperaturområde fra -25...60 °C

 Operativsystem Linux

 Støtter høynivåspråk

Forretningsinformasjon
Forpakningsenhet 1 STK

GTIN

GTIN 4055626356280

Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 387,000 g

Tolltariffnummer 85371091

Opprinnelsesland Germany

Rabattgruppe 31NDRA

Tekniske spesifikasjoner

Merk
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Tekniske spesifikasjoner

Merk
Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet

Dimensjoner
Bredde 45 mm

Høyde 126,93 mm

Dybde 75 mm

Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesgrad IP20

Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet (Vær oppmerksom på
deratingen)

-25 °C ... 55 °C opptil 3000 m over havet (Vær oppmerksom på
deratingen)

≤ 55 °C (ved maks. 1 A på UBus)

> 55 °C ... 60 °C (kun i forbindelse med en Axioline F-matemodul for
elektronikken AXL F PWR 1H (art.nr. 2688297))

Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C

Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2)

Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2)

Lufttrykk (drift) 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)

Lufttrykk (lagring/transport) 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet)

Slag 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27

Vibrasjoner (drift) 5g

Styresystem
Engineering-verktøy PLCnext Engineer

Eclipse

Støttede programmeringsspråk Programmering i henhold til IEC 61131-3

C++

Produsentspesifikk

Generelle data

Prosessor Arm® Cortex®-A9 2x 800 MHz

Operativsystem Linux

Arbeidsminne 512 MByte DDR3 SDRAM

IEC -61131-runtimesystem
Engineering-verktøy PLCnext Engineer

Eclipse

Programminne 8 MByte

Dataminne 16 MByte

Remanent dataminne 48 kByte (NVRAM)

Sanntidsur Ja

Feltbussfunksjon
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Tekniske spesifikasjoner

Feltbussfunksjon
Antall prosessdata maks. 8192 Bit (pr. stasjon)

maks. 4096 Bit (Inngang)

maks. 4096 Bit (Utgang)

Antall støttede deltakere maks. 63 (pr. stasjon)

Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket)

Datagrensesnitt
Grensesnitt Axioline F-local bus

Antall 1

Tilkoblingstype Bussokkelmodul

Overføringshastighet 100 MBit/s

Grensesnitt Ethernet

Antall 2

Tilkoblingstype RJ45-bøssing

Overføringshastighet 10/100 MBit/s (fulldupleks)

PROFINET
Utstyrsfunksjon PROFINET-controller, PROFINET-device

Spesifikasjoner Version 2.3

Oppdateringsrate min. 1 ms (4 deltagere)

min. 16 ms (64 deltagere)

Forsyning
Typisk strømopptak 200 mA (uten I/O-er og UL = 24 V)

Maksimalt strømopptak 442 mA (med 1 A på UBus for I/O-ene og UL = 24 V)

Forsyningsspenning 24 V DC

Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC

Mekanisk oppbygning
Vekt 215 g

Diagnosevisning nei

Styringsredundans nei

Sikkerhetsfunksjon nei

Standarder og bestemmelser
Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU

Støyemisjon Kontroll av støyutslipp i henhold til EN 61000-6-4 Klasse A

Støysikkerhet Surge

Kontroll av støyfasthet i henhold til EN 61000-6-2 Transient
overspenning (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B,
forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisk/usymmetrisk),
feltbusskabelskjerm: ±1 kV

Støysikkerhet Burst Kontroll av støyfasthet i henhold til EN 61000-6-2 Raske transienter
(burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, 2 kV

Støysikkerhet EF Kontroll av støyfasthet i henhold til EN 61000-6-2 Elektromagnetiske
felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Tekniske spesifikasjoner

Standarder og bestemmelser

Støysikkerhet ESD
Kontroll av støyfasthet i henhold til EN 61000-6-2 Utlading av statisk
elektrisitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B: 6 kV
kontaktutlading; 8 kV luftutlading

Støysikkerhet ledningsførte støyverdier
Kontroll av støyfasthet i henhold til EN 61000-6-2 Ledningsførte
støystørrelser EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning
10 V

Vibrasjoner (lagring/transport) 5g

Slag 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27

Vibrasjoner (drift) 5g

Støt (drift) 10g (Test for permanent støt i henhold til EN 60068-2-29)

Environmental Product Compliance
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år

Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se
fanen "Downloads"

Tegninger

Målskisse

45 75

1
2

3

1
2

6
,9

3

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240602

eCl@ss 4.1 27240602

eCl@ss 5.0 27242589

eCl@ss 5.1 27242700

eCl@ss 6.0 27242200

eCl@ss 7.0 27242207

eCl@ss 8.0 27242207

eCl@ss 9.0 27242207

ETIM

ETIM 3.0 EC001045
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Klassifiseringer

ETIM
ETIM 4.0 EC001435

ETIM 5.0 EC000236

ETIM 6.0 EC000236

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

DNV GL / ABS / BSH / RINA / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / ABS / DNV GL / RINA / BSH

Ex godkjennelser

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Godkjennelsesdetaljer

DNV GL    http://exchange.dnv.com/tari/  TAA00000DF

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  18-HG1767360-PDA

BSH   http://www.bsh.de/de/index.jsp  840

RINA    http://www.rina.org/en  ELE256518XG

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Godkjennelser

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  18-HG1767360-PDA

DNV GL    http://exchange.dnv.com/tari/  TAA00000DF

RINA    http://www.rina.org/en  ELE256518XG

BSH   http://www.bsh.de/de/index.jsp  840

Tilbehør

Tilbehør

IO-komponenter

Matemodul - AXL F PWR 1H - 2688297

Axioline F, Matemodul for elektronikken, for logikkforsyning UBus, maks. 4 A, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive
bussokkelmodul og Axioline F plugg

 
 

Tilleggsmodul - AXC F IL ADAPT - 1020304

Rekkeplasserbar Inline-adapterklemme på høyre side (INTERBUS-master) til en PLCnext-controller for oppbygging
av en PLCnext-Inline-stasjon

 
 

Tilleggsmodul - AXC F XT ETH 1TX - 2403115

Rekkeplasserbart Ethernet-grensesnitt på venstre side, for tilkobling til en kompatibel modulær kontroller i serien
Axiocontrol.
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Tilbehør

Parametriseringsminne

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem, pluggbar,
2 GByte.

 
 

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 1061701

 
 

Programmeringskabel

Forbindelseskabel - CAB-USB C/ USB C/1,8M - 1021809

Forbindelseskabel, for å koble kontrolleren til en PC fra USB C til USB C
 
 

Forbindelseskabel - CAB-USB A/ USB C/1,8M - 2404677

Forbindelseskabel, for å koble kontrolleren til en PC fra USB A til USB C
 
 

Programmeringsprogram

Software - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer er i
samsvar med IEC 61131-3, og funksjonene kan utvides med Add-ins.
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Styring - AXC F 2152 - 2404267
Tilbehør

AXC BS L 2 - 1064312
Bus base module for left-aligning the AXC F 2xxx controllers

 
 

Reservedeler

Busstilkoblingsstikker - AXL BS BK - 2701422

Axioline F-bussokkelmodul til hustype BK
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