Hoja de caracteristicas del XX930S1A2M12

producto ultrasonic sensor - M30 stainless steel - diffuse -
Caracteristicas Sn1m-4..20 mA - M12

Principal

Gama de producto

OsiSense XX

Tipo de sensor

Nombre de serie

Sensores ultrasénico

Finalidad general

Nombre de detector XX9
Disefio del detector M30 cilindrico
Detection system ((*)) Difuso

Distancia de deteccién nominal

1 m ajustable con pulsador de presién de instruccion

Material Metal

Tipo de sefial de salida Analégico
Técnica de cableado de detector 4 hilos
Funcién de salida analégica 4..0,20 mA

[Us] tension de alimentacion asignada

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

15...24 V CC con proteccioén de polaridad inversa

Conector macho M12 4 patillas

Intervalo sensible de Sd

0.051...0.991 m

Angulo de haz

10°

Grado de proteccion IP

IP65 acorde a IEC 60529

Complementario

Material del envolvente

Acero inoxidable 303

Material frontal Silicone
Tipo de rosca M30 x 1.5
Limites de tension de alimentacion 14..28V CC

Funcion disponible

Sin método de sincronizacion

[Sa] Distancia de seguridad de
operaciones

0.051...0.991 m (modo de instruccion)

Zona ciega 0...51 mm
Frecuencia de transmision 200 kHz
Precision de repeticion 0.9 %
Angulo de desvio a partir de 90° del -8.8°

objeto a detectar

Tamaio minimo del objeto detectado

Cylinder diameter 1.6 mm at 0.635 m
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



LED de estado

1 LED (dos colores) para cédigo de fecha de fabricacion configuraciéon de la asistencia
1 LED (verde) para codigo de fecha de fabricacion supply on
1 LED (amarillo) para cédigo de fecha de fabricacion estado de salida

Consumo de corriente

60 mA

Capacidad de conmutaciéon maxima

10..0,500 Ohm proteccion de sobrecarga y cortocircuito

Configuracion Seleccién de inclinacién utilizando pulsador de instrucciones
Primera temporizacion <=720 ms
Respuesta del relé <=25ms
Recuperacion de temporizacion <=25ms
Marcado CE
Longitud roscada 45 mm
Altura 35 mm
Anchura 35 mm
Profundidad 85 mm
Peso del producto 0,095 kg
Entorno
Normas IEC 60947-5-2
Certificaciones de producto CCSAus

uL
Temperatura ambiente de 0..50 °C
funcionamiento
Temperatura ambiente de -40...80 °C

almacenamiento

Resistencia a las vibraciones

+/-1 mm coordinacién IEC 60068-2-6 10...55 Hz

Resistencia a los choques

30 gn em todos os 3 ejes para codigo de fecha de fabricacién 11 ms coordinaciéon IEC 60068-2-27

Resistencia a descargas
electroestaticas

Resistencia a los campos
electromagnéticos

8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2

10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3

Resistencia a transitorios rapidos

1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cddigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 1140 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

Il'*l_"DecIaraci(')n de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia contiene SVHC sobre el umbral - Go to CaP for more details
Iii_"Go to CaP for more details

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

DISPONIBLE

Il'-I_"l\/IanuaI de gestion residuos

Informacion Logistica

Pais de Origen EE.UU.
Garantia contractual
Warranty period 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13319970&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=13319970&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI111225EN

