CSM-WP117A2P
CSM

SICK

SNIMACE BAREV Sensor Intelligence.




CSM-WP117A2P | CSM
SNIMACE BAREV

Objednaci informace

Typ Vyrobek é.

CSM-WP117A2P 1067294

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi
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Technicka data v detailu

Vlastnosti

Rozméry (S x V x H) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm
Snimaci vzdalenost max. <12,5mm

Vzdalenost snimani 12,5 mm

Tolerance snimaci vzdalenosti +3mm

Provedeni pouzdra (vystup svétla) Ve tvaru kvadru

Vysilac svétla LED dioda, RGB 2

Vinova délka 640 nm, 525 nm, 470 nm
Rozmeéry svételné stopy 1,5 mm x 6,5 mm

Pozice svételného bodu PodéIné

Nastaveni Tlaéitko pro funkci teach-in
Proces teach-in Jednobodovy teach-in

1)

Od predni hrany objektivu.
Primérné Zivotnost: 100 000 h pfi Ty = +25 °C.

2)
Mechanika/elektrika

Napajeci napéti 12V DC..24VDCY
Zbytkové vinéni <5 Vg ?

Odbér proudu <50mA?

1)
2)

Mezni hodnoty: 12 V DC (-10 %) ... 24 V DC (+20 %) Provoz v siti chrdnéné proti zkratu: max. 8 A.

Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance U,,.
3]

4

) Bez zatizeni.

)
5)

)

PFi poméru svétla a tmy 1:1.
Doba priichodu signalu s odporovou zatézi.

6) pyi napajecim napéti > 24V, Inax = 30 mA. Imax je celkovy proud vSech Q.

On-line datovy list | 2018-07-24 16:57:24

Omyly a zmény vyhrazeny


http://www.sick.com/1067294
http://www.sick.com/1067294
https://www.sick.com/CSM

CSM-WP117A2P | CSM
SNIMACE BAREV

Spinaci frekvence
Doba odezvy

Jitter

Spinaci vystup

Vystupniho spinaciho prvku (napéti)
Vystup (kanal)

Vystupni proud ...

Vstup, teach-in (ET)

Druh pfipojeni
Trida ochrany

Ochranné okruhy

Kryti
Hmotnost

Material pouzdra

1)
2)
3
4
5
6,

Bez zatiZeni.

)

) Pfi poméru svétla a tmy 1:1.

) Doba priichodu signalu s odporovou zatézi.
)

Udaje o prostiedi
Teplota okoli provoz
Teplota okoli sklad
Odolnost v razu

UL-File ¢.

Klasifikace
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECI@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901

Komunikac¢ni rozhrani

Komunikacni rozhrani
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1,7 kHz ¥

300 ps ?

150 ps

PNP

PNP: HIGH= Uy - <2V /LOW cca O V
8 barev prostrednictvim systému 10-Link
<100 mA ©

PNP
Teach: U=10V ... < Uy
Provoz: U < 2 V nebo oteviené

Kabel s konektorem M12, 4pinovym, 0,2 m

]

Pripojky Uy zajisténé proti prep6lovani
Vystup Q s ochranou vUci zkratu
Potlaceni rusivého impulzu

IP67

25¢

ABS

Mezni hodnoty: 12 V DC (-10 %) ... 24 V DC (+20 %) Provoz v siti chrAdnéné proti zkratu: max. 8 A.
Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance U,,.

PFi napajecim napéti > 24V, Imax = 30 MA. Iax j€ celkovy proud vSech Q.

-10 °C...+55 °C

-20°C..+75 °C

Podle IC 60068

NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
EC001817
EC001817
39121528

10-Link V1.0
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10-Link V1.1
Detail komunikacniho rozhrani COM2 (38,4 kBaud)
Doba cyklu 2,3 ms
Délka procesnich dat 16 Bit
Struktura procesnich dat A Bit O = spinaci signal Q¢

Bit 1 = spinaci signal Qo

Bit 2 = alarm kvality procesu

Bit 3 ... 5 = barva vysilaného svétla
Bit 6 ... 15 = méfena hodnota RGB

Struktura procesnich dat B Bit O = spinaci signal Q1
Bit 1 = spinaci signal Q.-
Bit 3 = spinaci signal Q 4
Bit 4 = spinaci signal Q.5
Bit 5 = spinaci signal Q ¢
Bit 6 = spinaci signal Q7
Bit 7 = spinaci signal Q.g
Bit 9 ... 15 = prazdné

Vykres (Rozméry v mm)

21
(0.83) R
<
9.9 3
_. 05 S
(01427) ggi (470'02) e [ﬁﬂ@ o
K o o
of |72 EE
~ |— a3 4
@A <| 2
| 2] 0
T SRR
% 18.3
oo}
U 52 o72||®
- 3
n.® 012
=)
S
d
o
o
o
y !

@® Opticka osa, pfijimac
® Opticka osa, vysila¢
® Upevnovaci otvor M3
@ Kabel s konektorem
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Moznosti nastaveni

©0

@ LED indikator Zluty: stav vystupniho spinaciho prvku Q
®@ LED indikator zeleny: napajeci napéti aktivni
® Tlacitko Teach-in

Schéma zapojeni
Cd-309

ﬁﬂi_i +(L+)
> WHL2 q

|
BU: 3 <M

842 o0

Koncept ovladani

Nastaveni prahu spinani

1. Trigger teach-in 2. Select color tolerance
Position object in light field. Press teach-in button when Press teach-in button when
Press teach-in button > 1 s. transmitted light is green transmitted light is blue

= tolerance medium = tolerance precise.

(standard setting).

NS

Press teach-in button when
transmitted light is red
= tolerance coarse.

Teach-in can also be performed using an external control signal (only dynamic teach-in).
Keylock activation and deactivation: hold down teach-in button > 30 s.

Teach-in failure: yellow LED indicator and the transmitted light of the sensor flashing quickly.
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Charakteristika
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Sensing distance in mm (inch)

Doporucené prislusenstvi
DalSi provedeni pfistroje a pfislusenstvi
Struény popis Typ Vyrobek ¢.
Univerzalni upinaci systémy

é Univerzalni upinaci drzak pro upevnéni ty¢i, Ocel, pozinkovana, Bez upeviovaciho mate- BEF-KHS-KH1 2022726
) rialu

Deska L pro univerzalni upinaci drzak, Ocel, pozinkovand, Univerzalni upinaci drzak BEF-KHS-LO1 2023057
(2022726), upeviovaci material

Deska NOS8 pro univerzalni upinaci drzak, Ocel, pozinkovana (deska), Zinkovy tlakovy od- BEF-KHS-NO8 2051607
litek (upinaci drzak), Univerzalni upinaci drzak (5322626), upeviovaci material

Deska NOSN pro univerzaini upinaci drzak, Nerezova ocel 1.4571 (deska), Nerezova BEF-KHS-NO8N 2051616
ocel 1.4408 (upinaci drzak), Univerzalni upinaci drzak (5322626), upeviiovaci material

Montazni ty¢, pfima, 300 mm, ocel, Ocel, pozinkovana, Bez upeviovaciho materialu BEF-MS12G-B 4056055

Montazni ty¢, tvar L, 150 mm x 150 mm, ocel, Ocel, pozinkovanda, Bez upevinovaciho BEF-MS12L-A 4056052
materialu

J%\
\ Montazni ty¢, pfima, 200 mm, ocel, Ocel, pozinkovana, Bez upevihovaciho materialu BEF-MS12G-A 4056054

Montazni ty¢, tvar L, 250 mm x 250 mm, ocel, Ocel, pozinkovanda, Bez upevinovaciho BEF-MS12L-B 4056053
materialu

Montazni drzaky a desky

o Adaptérova deska KT3 na KTM, Ocel, pozinkovana, Vcetné upeviovacich Sroubl BEF-AP-KTMS01 2068786

On-line datovy list | 2018-07-24 16:57:24

Omyly a zmény vyhrazeny


https://www.sick.com/CSM
http://www.sick.com/2022726
http://www.sick.com/2022726
http://www.sick.com/2023057
http://www.sick.com/2023057
http://www.sick.com/2051607
http://www.sick.com/2051607
http://www.sick.com/2051616
http://www.sick.com/2051616
http://www.sick.com/4056054
http://www.sick.com/4056054
http://www.sick.com/4056055
http://www.sick.com/4056055
http://www.sick.com/4056052
http://www.sick.com/4056052
http://www.sick.com/4056053
http://www.sick.com/4056053
http://www.sick.com/2068786
http://www.sick.com/2068786

CSM-WP117A2P | CSM
SNIMACE BAREV

Strucny popis Typ Vyrobek ¢.
Montazni Ghelnik pro montaz na sténu, Nerezova ocel, VE. upevihovaciho materialu BEF-W100-A 5311520
Montazni Ghelnik pro montaz na podlahu, Ocel, pozinkovand, Vé. upeviiovaciho materia- BEF-W100-B 5311521
lu

Montazni Ghelnik pro W100 se specifickym usporadanim vrtanych otvor(, Ocel, pozinko- ~ BEF-WN-W100-S01 4073866
vana

Ochrana pfistroju (mechanicka)
Nerezova ocel 1.4301 (SVS 304), ochranné pouzdro s tloustkou 3 mm pro G6, Nerezova BEF-SG-G6-01 2069044

ak _ ocel 1.4301, VE. upevihovaciho materialu
-

Konektory a kabely

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, piimy, Kédovani A YF2A14-020VB3XLE- 2096234
. Hlava B: Volny konec kabelu AX
<Q Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 2 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, pfimy, K6dovani A YF2A14-050VB3XLE- 2096235
Hlava B: Volny konec kabelu AX
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-020VB3XLE- 2095895
s Hlava B: Volny konec kabelu AX
a ¢ Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 2 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-050VB3XLE- 2095897
Hlava B: Volny konec kabelu AX
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m
Q Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, pfimy D0S-1204-G 6007302
SN Hlava B: -
@ Kabel: nestinéno
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy DO0S-1204-W 6007303
Q Hlava B: -
(4 Kabel: nestinéno
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



