PRO.

Fiche technique

Relais simple de temporisation a la mise sous tension de

RS Pro, vis, 0,3 s — 30 h, 1RT, 1 contact, SPCO, 24 V c.a./c.c.,
110 V c.a.

Code commande RS : 896-6816

FRANCAIS |

Détails du produit

Le relais simple de temporisation a la mise sous tension de RS Pro est un timer a double tension et fonction unique.
Ce relais est compact et adapté pour le montage sur rail DIN. Il est fourni avec un type de borne a vis et offre une
plage de durée de 0,3 s a 30 h avec la configuration de commutateur 1RT et SPCO. Il fournit 1 contact et une tension
d'alimentation de 24 V c.a./c.c. et 110 V c.a.

Caractéristiques et avantages

e 17,5 mm de large

e Montage sur rail DIN

¢ Double tension intégrée

¢ Fonction de temporisation de mise sous tension

¢ Indication par LED de |'état de I'alimentation et du relais
¢ Relais de sortie 1RT

¢ Plage de temporisation de 0,3sa 30h

e Llarge plage de tensions d'alimentation

e Protection IP20 (bornes) et IP40 (boitier)
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Spécifications :
Nombre de fonctions de timers
Alimentation
Configuration de commutateur
Incrément de temps
Profondeur
Longueur
Température d'utilisation maximum
Température opérationnelle minimum
Nombre de contacts
Largeur
Configuration de contact
Courant maximum
Courant minimum
Tension maximum
Mode de fonctionnement

Type de montage
Tension d'alimentation
Type de cosse
Temporisation

Plage de temps
Indice IP

Simple
Externe
1RT
Secondes
58,5 mm
17,5 mm
+55 °C
-10 °C

1

90 mm
CO

5A

0,1A
24V c.a./c.c., 110 V c.a.

Temporisation a la mise sous
tension

Rail DIN
24V c.a./lc.c., 110 V c.a.
Vis

100 ms
0,3sa30h
IP20, IP40
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