Coffrets et armoires électriques

Boitiers et coffrets

1.1 Boitiers de jonction KL
Laqués Pages 107 — 109

Acier inoxydable Page 270 sans plaque passe-cables avec plaque passe-cables
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B1 = Largeur totale H1 = Hauteur totale m Seulement pour B > 600 mm
B2 = Largeur du couvercle H2 = Hauteur du couvercle | B=
B3 = Largeur utile du coffret H3 = Hauteur utile du coffret @ Seulement pour 800 mm
B4 = Dimension utile/largeur entre les profilés plats H4 = Dimension utile/hauteur entre
B5 = Entraxe des pergages prévus pour le les profilés plats
montage dans les profilés
B6 = Distance entre le bord extérieur du coffret et le centre T1 = Profondeur totale
de la plague passe-cables
Profon-
Référence KL LengEurs REWiEUTE deurs
mm mm
mm
Sans Avec Acier inoxydable
plaque passe- | plague passe- sans plaque B1 B2 B3 B4 B5 B6 HA1 H2 H3 H4 T1
cables cébles passe-cébles
1514.510 - 1521.010 150 148 132 109 125 - 150 148 132 - 80
1528.510 - - 200 198 182 159 175 - 150 148 132 - 80
1516.510 - 1523.010 200 198 182 159 175 - 200 198 182 - 80
1515.510 - 1522.010 300 298 282 259 275 - 150 148 132 - 80
1517.510 - 1524.010 300 298 282 259 275 - 200 198 182 - 80
1518.510 - - 400 398 382 359 375 - 200 198 182 - 80
1519.510 - - 600 598 582 559 575 - 200 198 182 - 80
1500.510 - - 150 148 132 109 125 - 150 148 132 100 120
1529.510 - - 200 198 182 159 175 - 150 148 132 100 120
1502.510 - - 200 198 182 159 175 - 200 198 182 150 120
1501.510 1530.510 - 300 298 282 259 275 150 150 148 132 100 120
1503.510 1531.510 - 300 298 282 259 275 150 200 198 182 150 120
1507.510 1535.510 1526.010 300 298 282 259 275 150 300 298 282 250 120
1589.510 - - 400 398 382 359 375 - 150 148 132 100 120
1504.510 1532.510 1525.010 400 398 382 359 375 200 200 198 182 150 120
1508.510 1536.510 - 400 398 382 359 375 200 300 298 282 250 120
1511.510 1539.510 - 400 398 382 359 375 200 400 398 382 350 120
1505.510 1533.510 - 500 498 482 459 475 130 200 198 182 150 120
1509.510 1537.510 - 500 498 482 459 475 130 300 298 282 250 120
1506.510 1534.510 - 600 598 582 559 575 150 200 198 182 150 120
1510.510 1538.510 - 600 598 582 559 575 150 300 298 282 250 120
1512.510 1540.510 - 600 598 582 559 575 150 400 398 382 350 120
1527.510 1542.510 - 800 798 782 759 775 150 200 198 182 150 120
1513.510 1541.510 - 800 798 782 759 775 150 400 398 382 350 120
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