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39-teiliger Steckschlüsselsatz 

von RS PRO, 1/4-Zoll-
Vierkantantrieb  

RS Best.-Nr. 623-6390             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Hergestellt aus 
wärmebehandeltem 
und geschmiedetem 
Chrom-Vanadium-
Stahl 

 

• Langlebige 
Haltbarkeit und 
Beständigkeit 

 

• Das innovative "ure 
Drive"-System bietet 
einen zuverlässigen 
und sicheren Griff 

 

• Die Werkzeuge sind 
zur einfachen 
Reinigung in Chrom 
lackiert 

 

• Lieferung in einem 
Metallgehäuse mit 
markierter 
Innenauskleidung 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

Wir stellen vor: 39-teiliger Steckschlüsselsatz von RS PRO. Dieser robuste 1/4-Zoll-Vierkantantrieb-
Steckschlüssel- und Bitsatz bietet ein vielfältiges Werkzeugset für eine Vielzahl von Aufgaben in 
Heimwerkern und professionellen Anwendungen. Die verschleißfeste und Durable geschmiedete 
Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit und bietet das "ure Drive"-
System, um einen festen Halt zu gewährleisten, der ein Abrutschen verhindert und 
Befestigungselemente, Teile oder Befestigungen unter hohem Drehmoment abrundet. Die 
wärmebehandelten Steckschlüssel, Bits und Zubehörteile sorgen für erhöhte Festigkeit und 
Verschleißfestigkeit bei Verwendung über lange Zeiträume hinweg und auch bei rauen 
Arbeitsbedingungen. Der Satz wird mit einem 1/4-Zoll-Ratschengriff mit Schnellfreigabe und einem 
1/4-Zoll-Drehgriff mit 45 Zähnen und einem 1/4-Zoll-Drehgriff geliefert, wodurch dieser Satz vielseitig 
und anpassungsfähig ist, indem die 2-Zoll-Verlängerungsstange (55 mm) und das 1/4-Zoll-
Kreuzgelenk für fast jede Anwendung eingesetzt werden. 

 

 

 

Satztyp Steckschlüssel- und Bitratschensatz 

Antriebstyp Vierkant 

Anzahl der Teile 39 

Inhalt Bits, Steckschlüssel 

Oberfläche 

Mattverchromte Buchse und Zubehör, Rastnuten an 
allen Buchsen, sandgestrahlte Oberfläche für Bits und 
roter/schwarzer Doppeleinspritzgriff 

Werkstoff 

Buchse und Zubehör bestehen aus Chrom-Vanadium-
Stahl (50 bv30); Treiberteil aus Chrom-Molybdän-Stahl 
(Scm#440); Bits aus Chrom-Molybdän-Stahl (s-2); 
Doppelspritzgegossener P.P/TPR-Griff. 

Anwendungen 
Wartung, Bau, Heimwerkerbau, Mechaniker/Kfz-
Werkstätten 

    

  

 

Laufwerksgröße 1/4 Zoll 

       

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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