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ECPH(ENIX

Modulo de relés - RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 - 2906223

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Médulo de relé premontado con conexién push-in, compuesto de: zécalo de relé, relé con contacto de
potencia, médulo de indicacién/antiparasitario enchufable y brida de sujecién. Tipo de contacto: 2 contactos
conmutados. Tensién de entrada: 12V DC

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 10 pcs

Cantidad de pedido minima 10 pcs

U 5 0
47055626°047805

EAN 4055626047805

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,000 g

Numero de tarifa arancelaria 85364110

Pais de origen Alemania

Clave de venta CK6529

Datos técnicos

Observacioén

Restriccién de uso

CEM: producto de clase A, véase declaracién del fabricante en el centro
de descargas

Tipo de observacion

Observacion referente al funcionamiento

Puente enchufable FBS 2-6... para el lado de entrada (A2) y puente

ClesHrEen enchufable FBS-2-8... para el lado de salida (11/ 21)
Medidas

Anchura 16 mm

Altura 93 mm

Profundidad 75 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -40°C...70°C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40°C...85°C
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Datos técnicos

Lado de excitacion

Tensiéon nominal de entrada Uy

12VvDC

Margen de tensién de entrada referido a Uy

ver el diagrama

Corriente de entrada tipica a Uy 33 mA
Tiempo de reaccion tipico 8 ms
Tiempo tipico de apertura 10 ms
Tension de bobina 12V DC

Circuito de proteccion

Diodo de rueda libre

Indicacién de la tension de servicio

LED amarillo

Disipacion con condicién nominal

0,4 W

Lado de contactos

Tipo de contacto

2 contactos conmutados

Tipo de contacto de conmutacion

Contacto simple

Material del contacto

AgNi

Tension de conmutacion maxima

250 V AC/DC

Tensién minima de activacion

5V (para 10 mA)

Corriente de conmutacion minima

10 mA (con 5 V)

Corriente de conexién maxima

25 A (20 ms, contac. abierto)

Corriente constante limite

8 A (ver el diagrama)

Potencia de ruptura (carga 6hmica) maxima

192 W (con 24 V DC)

96 W (con 48 V DC)

60 W (con 60 V DC)

44 W (con 110 V DC)

57 W (con 220 V DC)

2000 VA (Para 250 V AC)

Capacidad de ruptura

2 A (Con 24V, DC13)

0,2 A (Con 250 V, DC13)

3 A (Con 24V, AC15)

3 A (Con 120 V, AC15)

3 A (Con 250 V, AC15)

Datos de conexion

Denominacién Conexion

Lado de excitacion

Tipo de conexién

Conexién push-in

Longitud a desaislar

8 mm

Seccién de conductor rigido

0,14 mm?... 1,5 mm?

Seccidén de conductor flexible

0,14 mm?2... 1,5 mm?

0,14 mm? ... 1,5 mm? (Puntera con manguito de plastico)

0,14 mm? ... 1 mm? (Puntera con manguito de plastico, dos conductores
en el borne doble)

Seccién de conductor AWG

26 ... 16 (rigido)

26 ... 16 (flexible)
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Datos técnicos

Datos de conexion 2

Denominacion Conexién

Lado de contactos

Tipo de conexioén

Conexioén push-in

Longitud a desaislar

8 mm

Seccién de conductor rigido

0,14 mm2 ... 1,5 mm?

Seccion de conductor flexible

0,14 mm?2 ... 1,5 mm?

0,14 mm? ... 1,5 mm? (Puntera con manguito de plastico)

0,14 mm? ... 1 mm? (Puntera con manguito de plastico, dos conductores
en el borne doble)

Seccién de conductor AWG

26 ... 16 (rigido)

26 ... 16 (flexible)

Generalidades

Tension de prueba Bobina de relé/contacto de relé

4 KV (50 Hz, 1 min)

Tension de prueba Contacto conmutado/Contacto conmutado

2,5 kV (50 Hz, 1 min)

Modo operativo

Tiempo de trabajo 100 %

indice de proteccion

IP20 (Zécalo de relé)

RT Il (Relé)

Vida atil mecanica

aprox. 3x 10’ operaciones

Vida util eléctrica

ver el diagrama

Posicién para el montaje

discrecional

Indicaciones de montaje

Alineables sin separacion

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones

DIN EN 50178

Tension transitoria de dimensionamiento

6 kV

Separacion segura, aislamiento basico y tension transitoria de

AU dimensionamiento de 4 kV entre los inversores.
Grado de polucion 2

Categoria de sobretensiones 1

Clase de combustibilidad segun UL 94 V2

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios
Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracion del fabricante en la pestafia "Descargas”

Dibujos
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Diagrama eléctrico Diagrama
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Vida util eléctrica Factor de reduccién de la vida util

05/06/2019 Pagina4/6


https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906223
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906223

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906223 m PHEN'X
CONTACT

Modulo de relés - RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 - 2906223
Contenido del set

Zdcalo de relé - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Zbcalo de relé RIF-1..., para relés miniatura de potencia con 1 o 2 contactos inversores o relés de estado solido de
LBl construccion idéntica, conexién "push-in”, posibilidad de enchufe para moédulos de entrada/antiparasitarios, para el
B montaje sobre NS 35/7,5

Relé individual - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257

L e

i Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensién de entrada 12
VvV DC

T —

Maédulo enchufable - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Méodulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulacion y LED amairrillo,
polaridad: A1+, A2-, tensién de entrada: 12 ... 24 V DC +20%

Brida de sujecioén - RIF-RH-1 - 2900953

Borne de retencion de relé, con funcién de eyeccidn y alojamiento para material de marcacion, adecuado para
zébcalo de relé RIF-1, para relés miniatura de potencia de 16 mm de alto y relés de estado sélido

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones
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Homologaciones

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01082
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