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Alicates de corte recto RS Pro 

165mm  

Código RS: 450-3496             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Mordaza curva para 
una acción de corte 
eficaz en cables de 
cobre 

 

• Mango moldeado 

 

• Mordazas de retorno 
por resorte 

 

• Cierre de seguridad 
para bloquear las 
mordazas 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Los cortacables de confianza RS Pro son adecuados para cortar cables de cobre y otras 
aplicaciones de uso general. Disponen de una mordaza curva que proporciona una excelente 
acción de corte en cables de cobre y otros materiales. Los alicates de corte disponen también de un 
cierre de seguridad que permite bloquear las mordazas en su lugar cuando no se utilizan. 

 

 

 

Tipo    Alicates de corte rectos 

Aplicaciones 
Corte de alambre de cobre, palos de madera, cartón, 
cuerdas, tarjetas de plástico y tejidos 

    

     

  

Longitud total 165mm 

Longitud de mordaza 13mm 

Material 

Lámina de acero inoxidable (sus# 420-J2) para 
alicates, sus# 320 para remache, resorte de acero 
para muelle de retorno de tensión, mango de 
inyección de presión 

Capacidad máxima de corte 3.0mm 

Dureza 
Tratamiento térmico conforme a hrc: 50-54 grados 
(cuerpo) 

Acabado  Filo de corte de esmerilado, acabado pulido 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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