Produktdatenblatt

Technische Daten

LC1KO09103FE7
Leistungsschutz 3p, +1S, 4 kW, 9 A, 400 V AC3,
Spule 115V AC

Verfligbarkeit : Lieferbar
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Hauptmerkmale

Baureihe TeSys

Produkt oder Komponententyp Schitz

Produktname TeSys K

Gerateanwendung Steuerung

Anwendung des Schiitzes Widerstandslast
Motorsteuerung

Zusatzmerkmale

Nutzungskategorie AC-3
AC-1
AC-4
Beschreibung der Pole 3P
Leistungspolkontakt- 3S
Zusammensetzung

Nennbetriebsstrom le 9 A bei <= 440 V AC AC-3 fiir Hauptstromkreis
20 A (<= 50 °C) bei <= 440 V AC AC-1 fir Hauptstromkreis

16 A (<=70 °C) bei 690 V AC AC-1 fir Hauptstromkreis

Steuerstromkreis-Typ AC 50/60 Hz

Steuerkreisspannung 115V AC 50/60 Hz

Motorleistung (kW) 2,2 KW bei 400 V AC 50/60 Hz AC-4

2,2 KW bei 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz AC-3

4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz AC-3

4 kW bei 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3

4 kW bei 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3

Aufbau der Hilfskontakte

18

Uberspannungskategorie

Konventioneller thermischer Strom in
freier Luft (Ith)

Irms Nenneinschaltleistung

20 A bei <= 50 °C fur Hauptstromkreis
10 A bei <= 50 °C fiur Signalschaltkreis

110 A AC fir Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



110 A AC flir Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
110 A AC fur Signalschaltkreis entspricht IEC 60947

Nenn-Unterbrechungskapazitat

110 A bei 415 V entspricht IEC 60947

110 A bei 440 V entspricht IEC 60947

80 A bei 500 V entspricht IEC 60947

110 A bei 220...230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380...400 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660...690 V entspricht IEC 60947

Zugehorige Absicherung

25 A gG bei <= 440 V fir Hauptstromkreis

25 A aM fir Hauptstromkreis

10 A gG fiir Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG fiir Signalschaltkreis entspricht VDE 0660

Mittlere Impedanz

Isolationswiderstand

3 MOhm bei 50 Hz - Ith 20 A fir Hauptstromkreis
> 10 MOhm fiir Signalschaltkreis

Anzugsleistung in VA

30 VA bei 20 °C

Halteleistungsaufnahme in VA

Warmeableitung

4.5 VA bei 20 °C
1.3W

Steuerkreisspannungsgrenzen

0,2-0,75 Uc bei <= 50 °C Abfall
0,8-1,15 Uc bei <= 50 °C betriebsbereit

Betriebsrate 3600 cyc/h
Ausflihrung der Hilfskontakte Typ unverzdgert (1S)
Anzeige Schaltkreisfrequenz <=400 Hz

Minimaler Schaltstrom

5 mA fir Signalschaltkreis

Minimale Schaltspannung

Ansprechzeit

17 V fur Signalschaltkreis

10-20 ms Spulen-Aberregung und NO-Offnung
10-20 ms Spulen-Erregung und NO-SchlieBung

Sicherheitslevel

B10d = 1369863 Zyklen Schiitz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schiitz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1

Uberschneidungsfreier Abstand

0.5 mm

Mechanische Festigkeit

Montage

Erschitterungen Schiitz geschlossen, auf X-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
Erschitterungen Schiitz geschlossen, auf Y-Achse 15 g fiir 11 ms IEC 60068-2-27
Erschitterungen Schiitz geschlossen, auf Z-Achse 15 g fir 11 ms IEC 60068-2-27
Erschitterungen Schiitz offen, auf X-Achse 6 g fiir 11 ms IEC 60068-2-27
Erschitterungen Schiitz offen, auf Y-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
Erschitterungen Schiitz offen, auf Z-Achse 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
Vibrationen Schiitz geschlossen 4 g, 5 - 300 Hz IEC 60068-2-6

Vibrationen Schitz geoffnet 2 g, 5 - 300 Hz IEC 60068-2-6

Produktzertifizierungen

uL
CSA

Schutzbehandlung

TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016

Aufstellungshéhe

2000 m ohne Lastminderung

Flammenfestigkeit

V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

IZ'*I_"Schneider—EIectric-Konformitétserklérung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
EPProduktu mweltprofil
Entsorgungshinweise Verfugbar

@Entsorgungsinformationen



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=622808&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=622808&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




