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IE-BP-V14P Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo IE-BP-V14P
Nr.Cat. 1058310000
Versione Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN) 4032248799404
CPZ 10 pz.
 

 

 

A protezione dei vostri apparecchi da polvere e sporcizia.
Caratteristiche:
• per RJ45: DPC in nero
• per M12: calotta di protezione M12 Universal per IP67

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it_DE&ObjectID=1058310000
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Dimensioni e peso
 
Peso netto 12,2 g    
 

Temperature
 
Temperatura d'esercizio -40 °C...+70 °C    
 

Dati generali
 
Colore nero   Grado di protezione IP 67
Materiale base della custodia PA UL 94 V0   Tipo di montaggio Solo all'interno
 

Norme
 
N° Certificato (cULus) E316369    
 

Classificazioni
 
ETIM 3.0 EC000018   eClass 6.2 27-25-05-04
eClass 7.1 27-25-05-04    
 

Approvazioni
 
Approvazioni

 
ROHS Conforme
 


