Turdichtungen R

MERKMALE

Witterungsbestandig RS Pro PVC-Protector mit
schwarzer Kante, 20 m x 12

Lieferung in Rollen

mit 20 m Lange mm X 9 mm

Hergestellt aus
flexiblem und
Durable PVC

Einfach zu
montieren, einfach
von Hand
eindriicken

Gerilltes Profil, um
die Kante in Position
zu halten

Integrierter
Metalleinsatz flr

zusatzlichen Halt

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Der hochwertige, flexible Kantenschutzstreifen oder die Kantenleiste von RS PRO als einfache
Moglichkeit zum Abdecken und Schitzen der scharfen Kanten von Plattenmaterial wie z. B.
Metallplatten konzipiert. Der Kantenschoner ist robust ausgefihrt und besteht aus einem U-férmigen
Metalleinlegeband, das mit einer extrudierten schwarzen PVC-Beschichtung versehen ist. Der
Kantenschutzstreifen wird einfach von Hand eingedriickt und die Lippen in der PVC-Beschichtung
und die Zahne im Metalleinsatz halten die eingesetzte Kante durch eine Klemmwirkung fest. Es sind
keine zuséatzlichen Vorarbeiten, Werkzeuge oder Klebstoffe erforderlich.

Allgemeine

Produkttyp Protector

Material PVC

Farbe Schwarz

Anwendungen Eisenbahnindustrie, Schiffoau, Gebaude, Maschinenbau

Mechanische

Abmessungen 20mx 9 mmx 12 mm
Lange 20m

Breite 9mm

Hbhe 12mm
Ozonbestandigkeit Schliel3er

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolRRer Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 90 °C.

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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Specifications:

Colour: Black —
Material: PVC oy
Length (m): 20
Height (mm): 12
Width (mm): 9
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