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Cacciavite

Bahco

Cacciavite per vite intaglio semplice.

Manico a 3 componenti,  ergonomico, in polipropilene ed elastomero termoplastico. Codice colore  permanente

sulle due estremità del manico, facilita l´identificazione della  vite.

Finitura: stelo lucido e cromato, temprato, punta fosfatata.

Materiale: stelo in acciaio extra al VANADIO.

DIN 5265, ISO 2380-2;  punta: DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

* misure non incluse nella  norma.

Ø

mm

BE-8010 7314150010615 5 0.4 2.5 2.5 * 60 20x122 182 17

BE-8210 7314151838584 5 0.4 2.5 2.5 75 20x122 197 18

BE-8020 7314150010639 5 0.5 3.0 3.0 * 60 20x122 182 20

BE-8020L 7314151838591 5 0.5 3.0 3.0 75 20x122 197 22

BE-8220 7314150047741 5 0.5 3.0 3.0 * 125 20x122 247 22

BE-8030 7314150010653 5 0.6 3.5 3.5 75 20x122 197 35

BE-8230 7314150047758 5 0.6 3.5 3.5 125 20x122 247 38

BE-8040 7314150010677 5 0.8 4.0 4.0 100 20x122 222 38

BE-8240 7314150047765 5 0.8 4.0 4.0 * 175 20x122 297 47

BE-8242 7314153010803 5 1.0 5.5 5.5 150 27x122 272 47

BE-8250L 7314151838607 5 1.0 5.5 5.5 * 200 27x122 322 90

BE-8252 7314153010810 5 1.2 6.5 6.5 150 36x122 272 47

Vite intaglio semplice
BE-8010 - BE-8252
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