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Les connecteurs des séries S sont caractérisés par les avantages suivants:

- sécurité de verrouillage du systéme Push-Pull

- alignement par l'isolant en demi-lune équipé de contacts male et femelle

- 8 séries permettant d’accepter des cables de 1 a 30 mm de diamétre

- types unipolaires permettant la transmission de courant jusqu’a 230 A et multipolaires jusqu’a 106 contacts
- contacts a souder et pour certains modeéles pour circuit imprimé

- grande variété de modeles permettant de satisfaire a la plupart des applications.

Interconnexions

Fiches droites F _ Prises droites
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Description des modeéles

EBC
EBD
EBS
ECP
ECP

ECP

EEP

EHP
EMD

EPL

ERA
ERC
ERD
ERM
ERN
ERN
ERS
ERT

ERY

ERZ

Embase droite a platine carrée avec boitier
saillant et fixation par vis

Embase droite a platine carrée et fixation
par vis

Embase droite 4 platine ronde et fixation
par vis

Embase droite a deux écrous, filetage long
(montage par l'arriere du panneau)
Embase droite & deux écrous, filetage long,
avec contact droit pour circuit imprimé
(montage par I'arriere du panneau)
Embase droite & deux écrous, filetage long,
avec fils coudés (90°) pour circuit imprimé
(montage par I'arriére du panneau)
Embase droite a écrou (montage par
I'arriere du panneau)

Embase droite & écrou avec boitier saillant
Embase droite a deux écrous avec micro-
rupteur {(montage par I'arriére du panneau)
Embase coudée (90°) pour circuit imprimé
Embase droite & écrou

Embase droite a écrou avec fente sur
flasque

Embase droite & deux écrous (montage
par l'arriére du panneau)

Embase droite a écrou avec microrupteur
Embase droite a écrou et drapeau

Embase droite a écrou et drapeau,

corps en PEEK ou POM

Embase droite a écrou, filetage long,

sans plats

Embase droite sans filetage, a chasser,
avec drapeau

Embase droite & boitier saillant

a visser sur panneau (montage par l'arriére
du panneau)

Embase droite a écrou avec microrupteur
double & contacts print

EWB Embase droite a écrou avec deux plats

sur flasque, étanche ou hermétique

EXP Embase coudée (90°) a deux écrous,

FAA
FEF
FFA
FFA
FFA
FFA
FFB
FFE
FFF
FFL

FFL

pour circuit imprimé (a fixer sur panneau)

Fiche droite a écrou sans verrouillage
Fiche droite avec serre-cable

Fiche droite avec serre-cable et poulet
prévu pour manchon

Fiche droite avec serre-cable, corps
en PEEK ou POM

de sécurité
Fiche droite avec serre-cable, joint

d'étanchéité et poulet prévu pour manchon

Fiche droite sans verrouillage
avec serre-cable

Fiche droite a serre-cabie avec corps

en PSU ou PPSU, antirotation intérieure

et poulet prévu pour manchon
Fiche droite avec serre-cable
et antirotation intérieure

FFP
FFP
FFP
FFP

Fiche droite avec serre-cable, corps

en PEEK ou POM et anti-rotation intérieure

Fiche droite avec serre-cable,

corps en PEEK ou POM,

antirotation intérieure

et poulet prévu pour manchon

FFS Fiche droite pour sertissage sur cable

FLA Fiche coudée (90°) avec serre-cable

FLS Fiche coudée (90°) pour sertissage
sur cable

FRT Fiche droite avec résistance terminale

Fiche droite double avec joint d’étanchéité

Fiche droite avec serre-cable et faux poulet

Fiche droite avec serre-cable et bague

Fiche droite, douille de verrouillage avec
méplat, serre-cable et antirotation intérieure

Fiche droite avec serre-cable et antirotation
intérieure et poulet prévu pour manchon

FTA

FTR
FzZP

HCP
HGP

Fiche coudée en T avec deux prises

en ligne

Fiche coudée (90°) avec une prise

Fiche droite télémanipulable

avec serre-cable et antirotation intérieure
Embase droite a écrou, étanche ou hermé-
tique {(montage par I'arriére du panneau)
Embase droite a écrou, étanche

ou hermétique

HGW Embase droite & écrou avec bague d’étan-

PCA
PCA
PCA
PCP
PCP

PSA
PSP

PSS
PZP
RAD

chéité postérieure, étanche ou hermétique
Prise droite avec serre-cable

Prise droite avec serre-cable et faux poulet
Prise droite avec serre-céble et poulet
prévu pour manchon

Prise droite avec serre-cable

et antirotation intérieure

Prise droite avec serre-cable et antirotation
intérieure et poulet prévu pour manchon
Prise droite a écrou avec serre-cable

Prise droite a écrou avec serre-cable

et antirotation intérieure

Prise droite & écrou pour sertissage

sur cable

Prise droite télémanipulable

avec serre-cable et antirotation intérieure
Raccord droit a écrou

RMA Raccord droit
SWH Raccord droit a écrou, étanche

ou hermétique

Exemple de construction

Embase droite .

© corps extérieur
© couronne de masse
© bague de retenu,
O écrou sixpans
© rondelle éventail

0 isolant

@ contact male
© contact femelle

Caractéristiques techniques
Mécaniques et climatiques

Electriques

Valeur

Norme

> 5000 cycles

| CE160512-5 essai 9a

jusqu’a 95% 4 60° C

-55°C, +250°C

10-2000Hz, 169

CEl 60512-4 essai 6d Note:

100g,6ms

CEI60512-4 essai 6¢

>144h CEI60512-6 essai 11f
IP 50 CE!60529 g?age 197).
55/175/21 CEI 60068-1

~ Fiche droite

1] corps exterieur
@ douille de verrouillage
' © poulet de serrage
@ douille de masse
@ isolant
O contact male
. © contact femelle
O pince de serrage

Valeur Norme
>75dB CEI160169-1-3
>40dB CEI60169-1-3

Les différents tests ont été effectués avec des paires de connecteurs FFA
et ERA avec corps en laiton chromé et isolant en PEEK.

Des caractéristiques électriques plus détaillées ainsi que les matieres et
traitements sont présentées dans le chapitre Caractéristiques Techniques

pour les modeles étanches ou hermétiques: voir page 88.
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! Modeéles disponibles (par série et type)
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Note:
1) avec contact print coudé (90°)
2) avec corps en PEEK ou POM

)
) avec faux poulet

) avec poulet prévu pour manchon

) avec corps en PSU

) avec corps en PEEK ou POM

® = modéles disponibles par séries et types

@ U AW
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FFB Fiche droite avec serre-cable
et bague de sécurité

Dimensions {mm)

A ‘ L ‘ M } 52
9.0 368|268 65
12.0 | 45.0 | 34.0| 85

14.8 | 55.5| 43.5|11.0
17.8 | 5.0 | 50.0| 14.0

~L

~M

Note: pas disponible avec poulet pour manchon

FFE Fiche droite avec serre-cable, joint d’étanchéité
et poulet prévu pour manchon
(protégée a I'accouplement selon IP54)

Dimensions (mm)

A ‘ L ‘ M ‘ S2
74126.0|/18.0| 6
10.0345|245| 7
13.0425|31.5] 9

16.0 | 52.0 | 40.0| 12
19.0 | 61.0| 46.0| 14

s2 Note: le manchon est & commander séparément (voir page 175).

FFL Fiche droite, douille de verrouillage avec
méplat, serre-cable et antirotation intérieure

Dimensions (mm)

~L

AL ‘ M ‘ st | s
2s | 15.0]49.0]37.0] 13 | 12 ]

~M

i Note: ce modéle est équipé d'un systéme de serrage type «D ou M»
m T (voir page 206). Il est également prévu pour contacts a sertir.
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FFF Fiche droite sans verrouillage avec serre-céable

Dimensions (mm)

A ’ L ‘ M ‘ S2
6.4|26.0) 180 45
9.0 345|245| 65

12.0 | 425/ 31.5| 85
14.8 | 52.0| 40.0|11.0

~L

~M

=5 A~
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