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Oscilloscope IDS6102AU de 
RS Pro, stockage numérique, 

2 canaux, 100 MHz  
 

RS code commande : 123-3539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• 1 GSA/s en temps 
réel 

• Longueur 
d'enregistrement de 
2 mégapoints 

• Echelle verticale de 
2 mV à 10 V. 

• Jusqu'à 27 mesures 
automatiques 

• Fonction Go/NoGo 

• Enregistreur de 
données 

• Largeur de bande de 
100 MHz 

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

RS Pro série IDS6000A-U fournit une télécommande complète ou une capture de données sur une 
interface USB. Il prend en charge PictBridge qui, connecté à une imprimante compatible avec un câble 
USB, facilite l'impression par bouton-poussoir. Sa technologie MemoryPrime permet 2 Mpts de 
données de forme d'onde. L'avantage total de cette capacité peut être pris en utilisant les 
fonctionnalités de saut de page horizontal et de temps de réglage. La mesure automatique est 
améliorée avec une fonction Autoset intégrée et une fonction de synchronisation du curseur.  

 

 

 

Type d'oscilloscope Stockage numérique 

Largeur de bande 100MHz 

Type d'échantillonnage Temps réel, équivalent 

Mode d'échantillonnage Normal, Peak Detection, Moyenne 

Temps moyen 2, 4, 16, 32. 64, 128, 256 

Interfaces standard USB 

Etalonnage disponible Oui 

Applications  

Laboratoires, Etablissements d'enseignement, Test de 
produit et assurance qualité, Fonctionnement du 
service et support après-vente, Mise au point et 
débogage de produits 

 

 

 

Couplage d'entrée C.a., c.c., GND 

Impédance d'entrée 1MΩ ±2% , ~15pf 

Tension d'entrée maximale CAT II 300 V (crêtes c.c. + c.a.) 

Sensibilité d'entrée 2 mV/div à 10 V/div 

 

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Système d'entrée 
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Sensibilité verticale maximale 2mV/div 

Sensibilité verticale minimale 10V/div 

Résolution verticale 8 bits 

Précision de mesure c.c. (≤200 mv/div) ±(3 % x |Lecture| + 0,1 div + 1 mV) 

Temps de montée <3.5ns 

Plage de décalage de tension de canal  
2 mV/div ~ 50 mV/div : 0,4 V ; 100 mV/div ~ 500 mV/div 
: 4 V ; 1 V/div ~ 5 V/div : 40 V ; 10 V/div : 300 V. 

Fonctionnement mathématique +, x, FFT, FFTrms, FFT de zoom 

 

 

 

Fréquence d'échantillonnage en temps 
réel 

1GSa/s 

Mode d'affichage de mesure Main, VITRE, ZOOM DE VITRE, ROLL, X-Y 

Plage de base de temps 1 ns/div à 50 s/div 

Vitesse de balayage horizontal 50ms/div～50s/div 
 

 

 

Entrée x-pôle/Entrée Y-pôle Canal 1 (CH1), canal 2 (CH2) 
 

 

 

Mesure automatique 

VPP, Vmax, Vmin, Vamp, Voi, Vhi, Vavg, Vrms,  
Préréglage de la montée/dépassement, préréglage de 
la chute/dépassement pp ampli-op avg rms hi lo max 
min Freq, Période, Temps de montée, Temps de chute, 
Largeur positive, Largeur négative, Cycle de service 

 

 

 

 

 

 

Système vertical 

Système horizontal 

Mode X-Y. 

Système de mesure 
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Source de déclenchement CH1, CH2, ligne, EXT 

Modes de déclenchement 
Auto, NORMAL, SIMPLE, TV, Edge, largeur 
d'impulsion 

Couplage de déclenchement AC, DC, rejet LF, rejet HF. ; rejet de bruit 

Sensibilité de déclenchement 
C.c. ~ 25 MHz : environ 0,5 div ou 5 mV ; 25 MHz ~ 
70/100/150 MHz : environ 1,5 ou 15 mV 

 

 

 

Réglage automatique 
Réglage automatique du VOLT/DIV vertical, du temps 
horizontal/DIV et du niveau de déclenchement 

Enregistrement/rappel Jusqu'à 15 jeux de conditions de mesure 

 

 

 

Mode d'affichage Ecran LCD couleur TFT 5,7" 

Résolution 320 pixels horizontaux par 234 pixels verticaux 

Plage d'affichage de forme d'onde 8 x 10 div 

 

 

 

Tension d'alimentation de 
fonctionnement 

100 V c.a., 240 V, 48 Hz ~ 63 Hz, sélection 
automatique 

Type de fiche mâle Europe, Royaume-Uni 

Niveau et tension de catégorie de 
sécurité 

CAT II 300 V. 

 

 

 

Dimensions  140 mm x 310 mm x 142 mm 

Longueur 140mm 

Largeur 310mm 

Hauteur 142mm 

Spécifications mécaniques 

Spécifications électriques 

Spécifications de déclenchement 

Fonction de panneau de commande 

Système d'affichage 
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Poids 2.5kg 

 

 

 

 

 

 

Conformité/certifications    En61340, CE     

 

 

 

 

 

 

   

 

Homologations 


