CAT6a-Kabel ‘E]

MERKMALE

| RS Pro U/FTP Cat6a-Kabel,
Mehrfachkonstrukiio 100 m, LSZH, grau

n

Blanker Kupferleiter

CAT6a bietet eine
héhere Leistung als
Cat6

Hautisolierung aus
Schaumstoff

Geschirmte Kabel
mit 100 m und 500 m
Lange erhéltlich

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 1 Von 313

SRR L e



CAT6a-Kabel

Produktbeschreibung

Ein gut gebautes und Durable Cat6a-Kabel von RS Pro, geeignet fur Heim-, Buro- und
Industrienetzwerke, die eine zuverlassige Internetverbindung erfordern. Diese Kabel sind LSZH
(raucharm, halogenfrei) zur Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsnormen im Falle der Nahe

einer Hitzequelle.

Allgemeine

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen
Abschirmungstyp

Material der a&uf3eren Ummantelung
Mantelfarbe

Leitermaterial

Isolatormaterial

Erdungsdraht

Brandverhalten

Elektrische

Nicht abgeschlossen
U/FTP
LSZH
Grau
Blankes Kupfer
S-kin-Schaumstoff-Haut
Ja
Raucharm, halogenfrei (LSZH)

Dampfung
Frequenz
Leiterwiderstand

45.30dB
500MHz
20 °C. Q/km < 85,6

Lange
AulBendurchmesser
Isolatordurchmesser

100m
7.2mm
1,32+0,15%x2 C Drehentries
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CAT6a-Kabel

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfullt

‘@
&

2011/65/EU und 2015/863

ISO/IEC 11801:2011, IEC61156-5:2009, IEC60332-1,
IEC61034, IEC60754

Electrical Characteristics

1.Conductor
4 Drain Wire

2 Insulation
3 AlPet

o.Jacket

Performance
Frequency  Attenuation MNext PS NEXT RL
(MHz) {dB/100m) (dB) (dB) (dB)
1.00 2.10 75.30 72.30 20.00
4.00 3.80 66.30 63.30 23.00
10.00 5.90 60.30 57.30 25.00
16.00 7.50 57.20 5420 25.00
31.25 10.50 52.90 49.90 23.60
62.50 15.00 48.40 45.40 21.50
100.00 19.10 45.30 4230 2010
250.00 31.10 39.30 36.30 17.30
500.00 45.30 34.80 31.80 17.30
Freguency ELFEXT PEELFEXT
(MHz) (dB) (dB)
1.00 68.00 65.00
4.00 56.00 53.00
10.00 48.00 45.00
16.00 43.90 40.90
31.25 38.10 35.10
62.50 32.10 29.10
100.00 28.00 25.00
250.00 20.00 17.00
500.00 14.00 11.00
Max.Conductor DC Resistance at 20T (Q/Km ) <856
Rated Temperature('C) 60
\Velocity ratic T0%
Impedance() 1-100MHz 100+15
100-250MHz 10020
250-500MHz 10025
Fire Performance: IEC60332-1
Smoke Density: IECG1034
Halogen Free: IECE0754
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