Boulons hexagonaux =

CARACTERISTIQU
ES

BZP (galvanisé Boulon hexagonal en acier au

brillant) Finition

esthétique et siire zinc passivé transparent, M16

de toutes les

fixations Sont X 60 mm

uniformes

Les boulons
hexagonaux sont

partiellement filetés
et peuvent étre
utilisés avec Un
écrou ou dans un
trou taraudé

La téte hexagonale
est pratique pour le
préhension avec des
outils de tous
Angles et peuvent
également étre

agrippés ala main

Fabriqués
spécifiquement pour
répondre aux
spécifications
environnementales
et de traction

Bonne résistance a
la corrosion

Recyclable

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Boulons hexagonaux E‘Elﬂg

Description du produit

Ces boulons hexagonaux en acier inoxydable avec finition BZP (galvanisée brillante) de notre propre
marque RS Pro sont une solution extrémement polyvalente pour les applications de fixation. Capables
d'étre ajustés avec une clé ou une clé dynamométrique avec des embouts de douille appropriés, ils
présentent une téte de fixation facile d'accés qui peut étre manipulée a plusieurs angles

Caractéristiques générales

Taille du filetage M16

Matériau Acier

Classe 8.8

Finition Passivé transparent, zinc
Construction ; Automobile ; Industries de l'ingénierie ;

Application Docks ; Ponts ; structures routiéres ; réparations de
machines ; Meubles d'extérieur ; projets de bricolage

Direction de filetage Encastré intégré

Type d'entrainement Hexagonal

Forme de téte Hexagonal
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Boulons hexagonaux E‘Elﬂg

Spécifications mécaniques

Longueur 60mm
Type en acier Acier haute résistance a la traction
Longueur de I'épaule 1mm
Pas de filetage 2mm
Hauteur de la téte 6.4mm
Largeur entre les coins 18.9mm
Largeur sur méplats 17mm
Longueur de filetage minimum 16mm
Taille de I'entrainement 8 mm
Tolérance générale +/- 0.13mm
Diamétre de boulon 8 mm
Longueur de fixation 60mm
Homologations
Conformité/certifications Ce/UR/cur
Normes Met DIN 931
W77
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Boulons hexagonaux

Datasheet

Hexagon Head Bolt — DIN 931
Grade 8.8 BZP Finish

Thread lengths up o 125mm= 2xdiameler plus Gmm
125mm — 200mm = Zxdiameater plus 12mm
Owver 200mm = Zxdiameater plus 25mm
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Please view our full range listing below

RE Smock Mo Size RS Stock Mo Size RE Btock Mo Sire RS Stock Mo Size

9173084 5% 25 173t BxT5 2T0BEE 8 x 9l 27738 10 x 80

173087 6x 30 0173129 B x B0 IT0ET2 8 x 100 27745 10x90

6173081 6x 35 o173z 6 x o0 SiT3144 #x 110 279751 10 x 100

9173090 Sx 40 9173126 B x 100 T8 #2120 9173172 10 110

91730493 Guds 9173135 Gx 110 TISET #x130 9173178 10x 120

9173047 5x B0 173138 Bx 3 9173150 8 x 140 9173185 10 x 130

8173107 Bx 25 2Ta587 Bx 35 9173154 #x 150 9173188 10 x 140

279537 Gx 30 279583 B 40 MTIES 10 x 35 9173182 10x 150

270543 G x 35 275600 Bxd45 2To6E8 10 x40 a173id 10 x 160

270559 B x40 270818 Bx 50 IT0804 10x 45 173184 10 x 180

8173100 Gxd5 a173taz Bx 55 27aT0i 10 = 50 Q173198 10 x 200

270585 B x50 270832 B G0 TIEE 10 x 556 27aTeT 12x40

9173104 G x 55 173141 Bx 65 IFeTT 10 = 60 27e7T3 12x45

278571 B x B0 270838 BxT0 9173180 10 % B85 2768789 12 x50

8173113 B x B5 270844 BxTS ITLTZI =70 91 7308 12x 55

917316 Gx 70 279850 B B0 TITe 10x75 2787595 12x 860

Cont'd....
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Boulons hexagonaux

Datasheet

Hexagon Head Bolt = DIN 931
Grade 8.8 BZP Finish

Thread lengths up to 125mm= 2xdiameter plus Gmm
125mm — 200mm = Zxdiameter plus 12mm
Ower 200mm = 2xdiameter plus 25mm

Please view our full range listing below

RS Sock Mo Size RS Stock Mo Bize RS Sdock Mo Size
2TeE02 12x 68 S1TE2m 14 5100 27oa8 20x70
IToE1E 12x70 B1T327a 14 x 11D 9173312 20x75
2ToE24 12x75 SiTIaT? 14 %120 270057 20 = 80
2TOE30 12 x BD S1T3288 14 x 130 277563 2D =90
2ToE4E 12 %90 S1TE289 16 5 45 277564 20x 100
ITeE52 12 x 100 2TOEEE 16 x 50 9173321 20110
SR 12110 270874 18 x 55 27T5TS 20120
173205 12x 120 2ToER0 16 x 60 277581 20x130
B1TE214 12x130 2TOE06 16 x 85 9173324 20 x 140
e1TER217 12 x 140 270005 16 x 70 27 TaET 20x 150
SN 12x 180 270018 18275 9173328 20x 160
173220 12 x 180 270025 16 x B0 9173337 20x 170
817223 12x170 27903 16 = 90 173330 20 x 180
e1TE227 12 x 180 27oa47 16 x 100 9173334 20x 190
173238 12 % 200 T8l 18 = 110 9173343 20x200
173239 12x 220 270053 168 x 120 9173346 20220
917233 12% 230 SiTaae2 16 x 130 1933368 24x70
B1TE242 12 x 240 S1T32a5 16 x 140 1953369 24 x 80
173245 12x 250 17326 18 x 150 1933370 24 x90
173249 14 x 50 173309 16 x 1680 1933371 24 x100
917258 14 x 58 S1TEa02 18 5170 1933372 24x120
B1TE2E 14 x 60 9173308 16 x 180 1933373 24 x 130
173255 14 x 65 5173315 18 x 180 1953374 24 x 140
173264 4 x 70 173318 20 x 55 1933375 24 x 150
S1TE2ET 14 x &0 279060 20 x &0

S1TE2E1 14 x 80 270475 20 x 85
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