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Per soddisfare le aspettative dei clienti nei casi piu diversi,
per i nostri prodotti & stato necessario utilizzare diversi
materiali isolanti adatti all'applicazione. Tutti i materiali
isolanti impiegati da Weidmdiller sono privi di sostanze
dannose. Si & data molta importanza soprattutto ai
materiali privi di cadmio. Inoltre essi non contengono
pigmenti colorati basati su metallo pesante e sono esenti
da formazione di diossina o furano.

Dati generali per I'ordinazione

Tipo EK 2.5N

Nr.Cat. 0474360000
GTIN (EAN) 4008190146177
CPz 100 pz.
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Dimensioni e peso

Larghezza 6 mm Altezza 36,5 mm
Altezza minima 46,5 mm Profondita 46,5 mm
Peso 16,22 g Peso netto 15,31¢g
Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) KEMA97ATEX1798U Certificato ATEX IECEXKEMO06.0014U
Certificato ATEX KEMA97ATEX1798U_e.pdf N° certificato (IECEX) IECEXKEMO06.0014U
Certificato IECEx IECEXKEMO06.0014U_e.pdf Sezione cavo max (ATEX) 2.5 mm?

Sezione cavo max (IECEX) 2.5 mm?2

Tensione QV

CrossConnectionGuide.pdf

Campo delle temperature di impiego Per il campo delle
temperature d'impiego

vedi certificazione CE

prove del tipo costruttivo/

IECEx-Certificate of

Marcatura EN 60079-7

Conformity Exell
Marcatura Ex-RL 94/9 EGx 2GD
Aaltri dati tecnici
Esecuzione Collegamento a vite, Con Esecuzione a prova di esplosione

collegamento PE, aperto

da un lato Si
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Lati aperti chiuso
Numero di morsetti uguali 1 Tipo di montaggio avvitato
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile Sezione di collegamento cavo flessibile
con terminale DIN 46228/1, altro con terminale DIN 46228/1, altro
collegamento, min. 0,5 mm?2 collegamento, max. 2,5 mm?2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento Tensione impulsiva di dim. rispetto al

2,5 mm?2 mors. adiacente 800V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al Norme
mors. adiacente 8 kV IEC 60947-7-2
Grado di lordura 3
Dati dimensionamento secondo CSA
N° certificato (CSA) 12400-127 Tensione Gr C (CSA) 600V
Corrente Gr C (CSA) 25 A Sezione cavo max (CSA) 12 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (UR) Grandezza conduttore Factory wiring

E60693 max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring Grandezza conduttore Field wiring max
min (UR) 26 AWG (UR) 12 AWG
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Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento Collegamento a vite Lunghezza di spellatura 10 mm
Dimensione lama 0.6 x 3,56 mm Direzione di collegamento laterale
Numero di collegamenti Campo di serraggio, collegamento di

2 dimensionamento, min. 0,33 mm?2
Campo di serraggio, collegamento di Vite di serraggio
dimensionamento, max. 4 mm? M 2,5
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Calibro a norma 60 947-1 Sezione di collegamento

conduttore rigido, collegamento di

A3 dimensionamento min. 0,5 mm2
Sezione di collegamento cavo rigido, Sezione di collegamento cavo,
collegamento di dimensionamento max. semirigido, collegamento di

4 mm? dimensionamento, min. 0,5 mm?2
Sezione di collegamento cavo, Sezione di collegamento cavo, flessibile,
semirigido, collegamento di max.
dimensionamento, max. 2,5 mm? 4 mm?2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, Sezione di collegamento cavo
min. flessibile con terminale DIN 46228/1,

0,5 mm?2 collegamento di dimensionamento, min. 0,5 mm?2

Sezione di collegamento cavo
flessibile con terminale DIN 46228/1,
collegamento di dimensionamento, max.2,5 mm?2

Sezione di collegamento cavo AWG,

min.

AWG 22

Sezione di collegamento cavo AWG,
max. AWG 14

Dati caratteristici del sistema

Famiglia prodotti Serie SAK Tipo di collegamento Collegamento a vite
Direzione di collegamento laterale Numero di piani 1

Numero di collegamenti 2 Numero dei punti di serraggio per piano 2

Piani ponticellati internamente No Guida di supporto TS 32
Piastra terminale (necessaria) Si

Dati dei materiali

Materiale isolante PA 66 Materiale PA 66
Colore giallo, verde Classe d'infiammabilita UL 94 V-2
Classificazioni

ETIM 3.0 EC000901 UNSPSC 30-21-18-11
eClass 5.1 27-14-03-05 eClass 6.2 27-14-03-05
eClass 7.1 27-14-03-05
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Approvazioni

Approvazioni

C (@ comunex comre P (BN

ME25 1ECEx - KEMA

ATEX - I{EMA

ROHS Conforme
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