
SERIE 10600
INVERSEURS A LEVIER PROFESSIONNELS - CANON FILETE Ø 10 (.393)

Caractéristiques
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MATERIAUX

• Corps : diallylphtalate (DAP) 
ou matière plastique haute 
température UL94-V0

• Organe de commande : laiton 
chromé

• Canon : laiton nickelé
• Blindage : acier inoxydable
• Contacts :  - argent

- argent doré
• Etanchéité des sorties : résine 

époxy

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

• Pouvoir de coupure maxi. avec charge résistive :
2A 220Vca - 3A 110Vca - 3A 24Vcc

• Valeurs minimum : 100µA 10mV
• Résistance de contact initiale : 10 mΩ maxi.
• Résistance d'isolement : 1.000 MΩ mini. sous 500Vcc
• Rigidité diélectrique :

1.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties du même pôle
2.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties et masse
2.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties de pôles adjacents

• Durée de vie électrique : 50.000 cycles

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Couple de serrage :
1,50 Nm maxi. appliqué à 
l'écrou

• Température d'utilisation :
-40°C à +85°C

Capuchons d'étanchéité disponibles pour protéger les appareils de l'eau et de la poussière. Voir section N.

Accessoires de fixation : accessoires standard fournis : 1 écrou moleté, 1 écrou hexagonal, 1 rondelle de positionnement et
1 rondelle éventail. Ils sont présentés en section N.

Unité de conditionnement : 25 pièces.

Cotation : la cotation est faite en mm et en pouces, les pouces étant entre parenthèses.

ORGANISATION DE LA SERIE
Références complètes présentées sur les pages suivantes.

HOMOLOGATION

Disponibilité : nous consulter pour le détail des modèles homologués.

Marquage : pour commander des produits marqués CECC, rajouter “CECC”
à la fin de la référence.

CECC 96201-007



SERIE 10600
INVERSEURS A LEVIER PROFESSIONNELS - CANON FILETE Ø 10 (.393)

A P E M

3 positions - unipolaire

2 positions - bipolaire

2 positions - unipolaire

B-51

B
• 2 et 3 positions
• Uni et bipolaires
• Disponible avec revêtement noir mat : 

nous consulter pour référence du modèle

II I
1-3 1-2

Contacts argent
106362103 ON - ON
106322103 ON - MOM

Contacts argent doré
106361175 ON - ON
106321175 ON - MOM

II I
2-3 2-1
5-6 5-4

Contacts argent
106462103 ON - ON
106422103 ON - MOM

Contacts argent doré
106461175 ON - ON
106421175 ON - MOM

III II I
2-3 2-1

Contacts argent
106392103 ON OFF ON
106372103 MOM OFF MOM
106382103 ON OFF MOM

Contacts argent doré
106391175 ON OFF ON
106371175 MOM OFF MOM
106381175 ON OFF MOM
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SERIE 10600
INVERSEURS A LEVIER PROFESSIONNELS - CANON FILETE Ø 10 (.393)
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3 positions - bipolaire

B-52

B

DECOUPE DU PANNEAU

III II I
2-3 2-1
5-6 5-4

Contacts argent
106492103 ON OFF ON
106472103 MOM OFF MOM
106482103 ON OFF MOM

106440886* ON ON ON
(2-3)
(5-4)

Contacts argent doré
106491175 ON OFF ON
106471175 MOM OFF MOM
106481175 ON OFF MOM

106440944* ON ON ON
(2-3)
(5-4)

* Fonction 4 : unipolaire dans un corps de bipolaire. Voir Positions et Connexions type TH, fin de section B.
Pont entre sorties 2 et 4 à réaliser par l’utilisateur.
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