®
Isolierstoffgehduse KU 4087, KU 4088 KU 4089 ﬁléﬁ
nach DIN 43 880 fur Einbau in Verteilungen und Aufbaumontage DOLD

Technische Daten

Bestellbezeichnungen
8 Klemmen

KU 4087.0031867:
KU 4087.0044740:

16 Klemmen

KU 4088.0031868:
KU 4088.0036588:
32 Klemmen

KU 4089.0031869:
KU 4089.0036437:

Standardausfiihrung senkrechte Leiterplatte
Standardausfihrung waagrechte Leiterplatte

Standardausfiihrung senkrechte Leiterplatte
Standardausfiihrung waagrechte Leiterplatte

Standardausfiihrung senkrechte Leiterplatte
Standardausfihrung waagrechte Leiterplatte

Ausfliihrungen mit abnehmbarer Frontplatte auf Anfrage
17,5x90x58/35x90x58/70 x 90 x 58
PC - GF, lichtgrau RAL 7035

Aullenmalie:
Gehéausematerial:

Temperaturbestandigkeit:

nach UL 746 B: 125 °C
nach Vicat
1SO 306 Meth. B:| 148 °C

nach 1SO 75-2 Meth. A:| 138 °C

Meth. B:| 144 °C

e Breite 17,5/35/70 mm

e 8/16/ 32 Plus-Minus-Klemmenschrauben
mit selbstabhebenden Anschlu3scheiben.
Teilbestuckung mdglich, wahlweise auch

3W/4W/8W
bei Normalklima 23/50-1

zulassige max. Verlustleistung:
ISO 554

spezifischer thermischer
Widerstand:

mit Blindstopfen

e sicheres Klemmen von max. 2 AnschluB3-
dréhten, auch mit unterschiedlichem
Querschnitt

e maschinenlétbare AnschluB3stifte
zusétzlicher LitzenanschluR moglich

e Gehduse wird in Einzelteilen ausgeliefert.
Die Klemmen sind in AnschluBblécken
vormontiert.

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

= H Haube

Anschlublock

AnschluBblech
mit Lotstift

#2273.0

senkrechte Leiterplatte
Bodenplatte

Flachklemmen flir senkrechte Leiterplatte

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

/

Haube

Anschluf3block

Anschluf3blech T
mit Lotstift ¢

ZPING

. Bodenplatte
waagrechte Leiterplatte

Flachklemmen fir waagrechte Leiterplatte

Brennverhalten
nach UL 94:
nach IEC 60 707:

Anzahl der Klemmen:
Klemmenwerkstoff:

max. Anschluf3querschnitt:

max. Kontaktdurchgangs-

widerstand zur Leiterpaltte:

max. Strombelastbarkeit:

Leiterbefestigung:

AnschluB3 innen:

Gehéausebefestigung:

Kriechstromfestigkeit:

Luft- und Kriechstrecken
senkrechte Leiterplatte:

waagrechte Leiterplatte:

Schutzart Gehause:

Schutzart AnschluR6ffnung:

Beschriftungsfeld:
Leiterplatte:
Leiterplattenhalterung:
Nettogewicht:
Zubehor:

KU 4089-3-3
KU 4089-3-3.1:

Rin=16 K/W; 12K/ W; 8K /W
fur freistehendes Gehause

V-0
BH 2-30

8/16/32; <8, <16, < 32 auf Anfrage
Bandstahl, verzinnt
2 X 2,5 mm? massiv

2 x 1,5 mm? Litze
min. @ 0,1 mm massiv

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

20 mQ
16 A; 40 A auf Anfrage

unverlierbare Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5
mit selbstabhebenden AnschluRscheiben.
Funktion nach IEC 60 999-1

maschinenldtbare Anschluf3stifte fiir Leiterplatte und
Létfahne fir Litze

1) Schnappbefestigung auf Hutschiene EN 50 022
2) Schraubbefestigung M4, Raster 90 mm
mit zweitem Schieber als Zubehor

CTI 175 2 Isolierstoff Il a IEC 60 664-1
IEC 60 664-1

Luftstrecke: > 4,0 mm

Kriechstrecke: > 6,3 mm

> 3,2 mm

IP 40 IEC 60 529

IP 20 IEC 60 529

Berlihrungsschutz nach VBG 4

17 x 44 mm /35 x 44 mm / 71 x 44 mm
siehe Leiterplattenzuschnitte
Flhrungsrippen

42/80/150¢9

zweiter Schieber flir Schraubbefestigung
Blindstopfen fiir AnschluRblock

Blindstopfen fur Gehdusehaube

leerer AnschluR3block fir senkrechte Leiterplatten
leerer AnschluBblock fur waagrechte Leiterplatte
Doppelful3, fir KU 4089-3-1 erforderlich;

2 Stuck KU 4089-3-1 auf Doppelfu3 montierbar
Ful3, fir KU 4089-3-1 erforderlich;

1 Stuck KU 4089-3-1 auf Ful3 montierbar

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.

KU 4087, KU 4088, KU 4089 / 04.09.02 d




Explosionszeichnungen

MaRbilder Gehause fiir senkrechte Leiterplatte

2U4087-12_c

2U4088-999-6

Leiterplatten nicht im Lieferumfang enthalten

KU 4087.0031867

AnschluBblock, bestiickt
KU 4087-2.1/0142957

M4 : AnschluBblock, bestiickt
KU 4087-3.1/0142958
im Bereich 15 x 35 Durchbriiche Hutschiene
nach Kundenwunsch moglich EN 50 022

KU 4088.0031868

AnschluB3block, bestiickt
KU 4087-2.1/0142957
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AnschluBblock, bestuckt
M4 1 KU 4087-3.1/0142958

im Bereich 33 x 35 Durchbriiche

nach Kundenwunsch méglich Hutschiene

EN 50 022

KU 4089.0031869

AnschluB3block, bestiickt
KU 4087-2.1/0142957

98,8

AnschluB3block, bestiickt
KU 4087-3.1/0142958

im Bereich 67 x 35 Durchbriiche
nach Kundenwunsch moglich Hutschiene
EN 50 022




Explosionszeichnungen

MaRbilder Gehause fiir waagrechte Leiterplatte

24087-25_a

2U4088-999-7

Leiterplatten nicht im Lieferumfang enthalten

KU 4087.0044740

im Bereich 15 x 35 Durchbriiche

g Hutschiene
nach Kundenwunsch mdglich EN 50 022
KU 4088.0036588
3" @ 45,5
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im Bereich 33 x 35 Durchbriiche Hutschiene
nach Kundenwunsch moglich EN 50 022

KU 4089.0036437

im Bereich 67 x 35 Durchbriiche
nach Kundenwunsch méglich

Hutschiene
EN 50 022




Leiterplattenzuschnitte
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Y727 Spertflache
") Toleranz nach IEC 60 249-2-4

Ansicht Bauteileseite

Loch @ 2,4 bei Bedarf

fur Zylinderschraube M2 x 3 1ISO 1207
im Lieferumfang nicht enthalten

ZU4089-4_g

1,5 dick 1)

45102

68.6 4,

Loch & 2,4 bei Bedarf

fur Zylinderschraube M2 x 3 ISO 1207
im Lieferumfang nicht enthalten
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waagrechte Leiterplatte
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KU 4088 fur EIB-Steckanschlul3 (12-polig)

EIB-Steckanschlul

Breite 35 mm
verwendbar fir Sensor- und Aktormodule
im EIB-System

fur Standard EIB-SteckanschluB3, 2-polig
12 Plus-Minus-Klemmenschrauben mit
selbstabhebenden AnschluR3scheiben
Teilbestiickung maoglich,

wahlweise auch mit Blindstopfen

Haube

EIB-Steckanschluf3 M2274_a

Lotstifte

Bodenplatte
waagrechte Leiterplatte

EIB-Steckanschluf3

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5
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) Bodenplatte
waagrechte Leiterplatte

Flachklemmen fir waagrechte Leiterplatte

Mafibild

KU 4088.0052702

Lotstifte

EIB-Steckanschlufy

\_ 455

Klemmenblock
KU 4089-3.1

Leiterplattenzuschnitt

11,7 01

r\'\

Loch & 2,4 bei Bedarf -0, — o>
fiir Zylinderschraube \

1SO 1207 - M2 x 3
im Lieferumfang nicht

enthalten

76,8

S
m
Q
S
]
m|
(€] I/
~N
o
~ ©

3x8.5=25,5

Y7 Sperrflache

K Toleranz nach IEC 60 249-2-4

315 o3

2 Loch @ 2.4 bei Bedarf fir Zylinderschraube
ISO 1207 - M 2x3 im Lieferumfang nicht enthalten




KU 4089 fur EIB-Steckanschlul3 (28-polig)

Breite 70 mm

verwendbar fir Sensor- und Aktormodule
im EIB-System

fur Standard EIB-SteckanschluB3, 2-polig
e 28 Plus-Minus-Klemmenschrauben mit
selbstabhebenden AnschluR3scheiben
Teilbestiickung moglich,

wahlweise auch mit Blindstopfen

Haube

EIB-Steckanschlul M2274_a

\

waagrechte Leiterplatte

Bodenplatte
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Flachklemmen fir waagrechte Leiterplatte

MaRbild
KU 4089.0051013
e EIB-Steckanschluf3
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im Bereich 67 x 35 Durchbriiche
nach Kundenwunsch méglich

Hutschiene EN 50 022

KU 4089-3.1

Leiterplattenzuschnitt

Loch & 2,4 bei Bedarf
fur Zylinderschraube 1SO 1207 - M2 x 3
im Lieferumfang nicht enthalten
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MaRbilder fir Busverbindungen zwischen Gehausen und von Zeile zu Zeile

U4089-62

KU 4089

70 +2

KU 4089
70 +2

@ 45,5
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Lo mme Lize  |Stiftenleiste Buchsenleiste 105?:1):192 Litze 2
mit Hilse 10-polig 10-polig mit Hilse =
Hutschiene
EN 50 022

siehe Leiterplattenzuschnitt ZU 4089-62.1

anders polige-Ausfuhrungen auf Anfrage

Leiterplattenzuschnitte fir Busverbindungen zwischen Geh&ausen und von Zeile zu Zeile

Ansicht Bauteileseite
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