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RS Pro IIT1601, testeur 
d'isolation, 1 000 V 
RS code commande : 123-2237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Avertisseur de 
continuité. 

• Mise hors tension 
automatique 

• Boutons de 
verrouillage et de 
maintien 

• Sélection automatique 

• Boîtier facile à 
transporter 

CARACTERISTIQU
ES 
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Nos testeurs d'isolation de RS Pro sont indispensables à tout kit d'électricien. Ils sont accompagnés 
de plusieurs fonctions qui en font de puissants outils. Ce dispositif d'isolation est une plage automatique 
pour vous permettre de trouver la plage de ce que vous testez. Ce dispositif est également doté d'un 
grand écran rétroéclairé pour pouvoir lire clairement toutes les informations dont vous avez besoin, 
sans effort. Ce testeur d'isolation utilise 8 piles AA pour une longue durée Durée de vie .  

 

 
 

Numéro de modèle IIT1601 
Type de testeur Testeur d'isolation 
Type d'affichage LCD 
Mesure de résistance d'isolation 
maximale 4GΩ 

Plage de test d'isolation 0,01 MΩ à 4 GΩ 
Tensions de test d'isolation 250 à 1 000 V. 
Courant de test de court-circuit nominal 1mA 
Indication de surcharge Oui  
Etalonnage disponible Oui 
Applications Test d'isolation et de continuité 

 

 

 

Source d'alimentation Batterie  
Type de pile AA  
Indication de batterie faible Oui  
Protection contre les surcharges 750 Vrms 
Courant de court-circuit > 200.0mA 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Tension de 
sortie Plage d'affichage Résolution Courant de 

test Précision 

250 V 4 MΩ à 4 000 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 250 kΩ ± (3 % + 5) 
500V 4 MΩ à 4 000 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 500 kΩ ± (3 % + 5) 

1 000 V 4 MΩ à 4 000 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 1 000 
kΩ ± (3 % + 5) 

 
 

 

Dimensions 190 x 140 x 77 mm 
Longueur 190mm 
Largeur 140mm 
Hauteur 77mm 
Poids 900g 

 

 

 

Humidité relative Inférieur à 80 % HR 
Plage de températures d'utilisation 
minimum 0 °C 
Plage de températures d'utilisation 
maximale 40 °C  

Plage de températures de stockage -10 à 60 °C. 
 

 

 

Niveau et tension de catégorie de 
sécurité CAT III 600 V. 

 

 

 

 

Conformité/certifications EN61010-1 / EN61557 / BS7671 
Déclaration Certificat de conformité RoHS 

 

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Homologations 

Mesure de précision 

Spécifications de l'environnement de 
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