Hoja de caracteristicas del

producto
Caracteristicas

LAD4DDL

TeSys U - Diodo de rueda libre - enganche lateral

Principal
Gama TeSys
Nombre corto del dispositivo LAD4

Tipo de producto o componente

Filtro antiparasitario

Compatibilidad del producto

LC1D09...D38 (3P)
LC1DT20...DT40 (4P)
LC1D098...D258 (4P)
CAD32, CAD50

Complementario

Lugar de montaje Lado

Tipo de montaje Por clips
Tecnologia de supresion Diodo flywheel
[Uc] tension de circuito de control 24..250V DC
Tensiéon maxima 1Uc

Peso del producto 0.012 kg
Entorno

Temperatura ambiente de -25..55°C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...80 °C

almacenamiento

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (codigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0725 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

Iii_"DecIaracién de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible

23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=609536&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=609536&lang=es-es

ErPerfil medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de No necesita operaciones especificas para reciclaje
vida del producto

Informacion Logistica

Pais de Origen Francia

Garantia contractual

Warranty period 18 months

2 Schpeider


http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111253EN

