tesa® 53398 tesaz

informacion producto

Cinta de monofilamentos de alta resistencia removible sin residuo

tesa® 53398 es una cinta de monofilamentos reforzada con fibra de vidrio y un soporte de poliéster de alta resistencia.

tesa® 53398 tiene un sistema de alta adherencia y resistencia al corte. Contiene muy buenas propiedades de
envejecimiento y asegura una retirada limpia en muchos sustratos.

Aplicaciones principales

- Fijacion de extremos de bobinas de metal para un transporte seguro
- Empalme de bobinas de metal en procesos de produccién
« Unidny refuerzo de bienes pesados como, por ejemplo, tubos de metal

Informacion Técnica (valores promedio)

Los valores en esta seccidon deben considerarse representativos o tipicos solamente y no deben usarse para propdsitos de
especificacion.

Datos técnicos

- Material de soporte fibra de vidrio/ PET ~ « Elongacidn a la ruptura por 6 %
- Espesor total 195 um debajo
« Tipo de adhesivo caucho sintético + Resistencia a la rotura 800 N/cm

Adhesion sobre
. acero 6.0 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el dia a dia en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la informacion y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberian ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologacion. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantias, explicita o implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantia de comercializacidon
o adecuacion para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicacion en particular y funcionan con los equipos de aplicacion que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estara encantado de poder ayudarle.
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Para mas informacioén sobre este producto, por favor visite la pagina
http://l.tesa.com/?ip=53398
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