
Avantages produits

Faisceau jusqu'à 40 m plus long (par rapport à des lampes halogènes standard)
Jusqu'à 20 % de lumière plus blanche (par rapport à des lampes halogènes standard)
Les conducteurs détectent bien plus tôt les obstacles et les situations dangereuses
Lumière optimum pour un temps de réaction accru
Revêtement aux anneaux bleu breveté pour la réduction de l'éblouissement réfléchi

Fiche de données produit

 64193NBU

NIGHT BREAKER UNLIMITED | Lampes halogènes pour projecteurs de voitures

Domaines d'application

Projecteur
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Fiche technique

Données électriques

Consommation absorbée max. 75 / 68 W 1)

Tension nominale 12 V

Tension d'essai 13.2 V

1) Maximum

Données photométriques

Temp. de couleur 3900 K

Flux lumineux 1650/1000 lm

Flux lumineux tolerant ±15 %

Dimensions & poids

Longueur 82.0 mm

Diamètre 13.0 mm

Poids du produit 21.30 g

Durée de vie

Durée de vie B3 80 / 260 h 1)

Durée de vie Tc 160 / 400 h 1)

1) 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard) P43t

Certificats & Normes

Catégorie ECE H4

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande 64193NBU 60/55W

Information spécifique au pays

Code produit METEL-Code N° SEG STK-Number UK Org

4052899017214 - 8328014 - -

Fiche de données produit

__

août 25, 2014, 23:23:32 © 2014, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.
 64193NBU Page 2 sur 3



Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions (hauteur
x largeur x longueur)

Volume Poids brut

4052899017108  64193NBU couvercle dur
2

95 mm x 47 mm x
115 mm

0.51 dm³ 126.60 g

4052899017115  64193NBU Carton de
regroupement
20

106 mm x 240 mm x
250 mm

6.36 dm³ 1406.00 g

4052899017122  64193NBU Etui carton fermé
1

71 mm x 47 mm x
47 mm

0.16 dm³ 29.30 g

4052899017139  64193NBU Lot
10

71 mm x 94 mm x
235 mm

1.57 dm³ 294.00 g

4052899017146  64193NBU Carton de
regroupement
100

160 mm x 250 mm x
485 mm

19.40 dm³ 3062.00 g

4052899017153  64193NBU Sans emballage
individuel
1

 -  x  -  x  -

4052899017160  64193NBU Carton de
regroupement
200

345 mm x 315 mm x
485 mm

52.71 dm³ 5702.00 g

4052899017177  64193NBU Blister
1

51 mm x 95 mm x
135 mm

0.65 dm³ 32.30 g

4052899017184  64193NBU Carton de
regroupement
10

146 mm x 115 mm x
335 mm

5.62 dm³ 415.00 g

4052899017191  64193NBU Blister
2

51 mm x 140 mm x
135 mm

0.96 dm³ 59.60 g

4052899017207  64193NBU Carton de
regroupement
20

146 mm x 146 mm x
475 mm

10.13 dm³ 754.00 g

4052899017214  64193NBU couvercle dur
2

47 mm x 95 mm x
111 mm

0.50 dm³ 129.00 g

4052899017221  64193NBU Carton de
regroupement
20

106 mm x 240 mm x
250 mm

6.36 dm³ 1392.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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