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CARACTERISTICA
S

Valvula de bola de alta
Puerto completo de . 7 = .
1/4" a 3" (DN8 a presion de acero inoxidable
oNeo RS Pro de 3/4 pulg BSPP de 2
vias

Fundicion de
inversion

Véastago a prueba de
soplado

Dispositivo de
blogueo

Almohadilla de

montaje 1ISO 5211

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-online.com/ Pagina lde
5



Valvula de bola manual Eﬂg

Descripcién de producto

Gama RS Pro de vélvulas de bola manuales disefiadas para aplicaciones industriales. Las véalvulas
de bola manuales se utilizan para accionar valores de desconexion que controlan el flujo de agua y
la presion.

Vélvulas de bola de extremo roscado RS de acero inoxidable para el control de flujo. Disponible en
una variedad de tamafios:

764-4256 - valvula de bola de 1/4 pulg. BSPP F-F.

764-4250 - valvula de bola de 1/2 pulg. BSPP F-F.

764-4269 - valvula de bola de 3/4 pulgadas BSPP F-F.

764-4262 - valvula de bola de 1 pulgada BSPP F-F.

746-4266 - valvula de bola de 1-1/4 pulgadas BSPP F-F.

764-4275 - valvula de bola de 1-1/2 pulgadas BSPP F-F.

764-4278 - valvula de bola de 2 pulgadas BSPP F-F.

Especificaciones generales

Conexion roscada BSPP 3/4in

Tipo de adjunto Roscado

Material del cuerpo ASTM A351-CF8M

Tamaio de rosca 3/4in

Seguro para usar con Gas, aceite, agua

Material de bola ASTM A351-CF8M

Material de asa Acero inoxidable

Tipo 2 vias

Aplicacion Sistemas de calefaccion; tratamiento de agua; Control

de flujo de liquido

Especificaciones mecanicas

Tamafio de conexién 19.6mm
Par 7.5Nm
Peso 0.5kg

Especificaciones del entorno de funcionamiento
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Valvula de bola manual PRO)|
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 200 °C.
Presion de funcionamiento maxima 1.000 psi
Cumplimiento/Certificaciones ISO-5211

BALL VALVE
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PARTS

BODY
CAP
SOUDBALL

HOLLOW BALL
STEM
GLAND
SEAT
SEAL
PACKING
THRUST WASHER
SPRING WASHER

NUT
HANDLE
HAMDLE SLEEVE
LOCEING DEVICE

Figure 1

MATERIAL

ASTM A351-CFEM
ASTM A351-CFEM

ASTM A351-CFBM

ASTM A240-316
ASTM A2T76-316
AlSl 304
RTFE
PTFE
FTFE
PTFE

AlSI 304
AlSI3D4

STAIMLESS STEEL
PVC
STAIMLESS STEEL
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