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Grasso termico al silicone, 3,6 

W/m·K 
Codice RS: 707-4724             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Buona conduttività 
termica  

 

•  Facilità d'uso  

 

•  Elevata stabilità  

 

•  Non si indurisce 
con il tempo 

 

• Contenuto del vaso 
30g 

 

CARATTERISTICH
E 
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Questa pasta siliconica per dissipatori di calore ha una durata di 18 mesi a partire dalla data di 
fabbricazione, se conservata nel contenitore originale non aperto a una temperatura pari o inferiore a 
25 °C. Le applicazioni includono: Componenti elettronici, ad esempio IC, CPU, MOS, LED, M/B, P/S, 
TV LCD, PC notebook, dispositivo di telecomunicazione, hub wireless; modulo DDRII; applicazioni 
DVD; applicazioni manuali .  

 

 

 

Materiali Silicone 
Colore Bianco 
Dimensione della confezione 30g 
Stato fisico Liquido 

Applicazione Overclocking e CPU ad alte prestazioni, CPU dado e its 
diffusore di calore integrato , Saldatura  

  

 

Resistenza specifica 

Conduttività termica  3.6W/m·K 
 

 

 

Peso specifico 2.3g/cm3 
Dimensioni  80 mm x 80mm x 40mm 
Larghezza 80mm 
Profondità 80mm 
Altezza 40mm 

  

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_spreader
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder
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Temperatura di esercizio massima +180°C 
Temperatura di esercizio minima -40°C 
Temperatura d'esercizio: - Da -40 a +180 °C. 

 

 

 

 

Conformità/certificazioni ( 1907/2006 (REACH) con la modifica del regolamento 
(UE) 2015/830  

     

 

 

 

 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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