Produktdatenblatt A9N21036

Technische Daten Phasenschiene Stift 3-polig+N+Hilfsschalter
9mm-Stift-Abstand 63A 56 MOD

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe

Acti 9

Produkt oder Komponententyp

Sammelschiene

Zubehor-/Teilekategorie

Anschlusszubehor

Beschreibung Leitungen

Lange in 18-mm-Modulen

3L+N
56

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege 37-polig Zus. + N + L
Polkonfiguration fur 1-Weg 1x 1P + N

Verbindungsabstand 9 mm zwischen Phase und Neutral
Steckertyp Stift

Abstand zwischen Polen 27 mm

Markierung NL1NL2NL3

Isolation Isoliert

Erlauterungen zum Gerat Ablangbar

Nennbetriebsstrom le 63 A (40°C)

Betriebsbemessungsspannung Ue

230 V AC Ph/N

Nennisolationsspannung Ui

500 V AC entspricht IEC 61439-2

Montagevariante Horizontal
Montageort Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster 112
Breite 1000 mm
Farbe Lichtgrau ( RAL 7035 )
Kompatible Produktfamilie Multi 9 N40

Acti 9 iDPN

Acti 9 DPN Vigi

Acti 9 C40

Acti 9 DT40

Acti 9 DT60

Acti 9 DT40 Vigi
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Montage

Standards IEC 61439-2
IEC 60947-7-1
Feuerwiderstand 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP) IP20 Mit Endstlicken und Zinkenabdeckungen
Nachhaltigkeit
ROHS Konform - seit 1250 - Schneider-Electric-Konformitatserklarung

IfSChneider-EIectric-Konformitétserklérung

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267995370&lang=de-de

