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5-adriges 1,5-mmmmP-
Netzkabel von RS Pro, 

Thermoplast-Elastomere, 
TPE-Ummantelung 100 m, 22 

A 450/750 V, H07RN-F                                                                                                        

RS Best.-Nr. 536-219              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• 5-adrig  

 

•  Widersteht 
mechanischen und 
thermischen 
Einschränkungen 

 

•   Kupferleiter 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

5-adriges Netzkabel von RS Pro, 100 m lang mit 1,5 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Querschnitt. 
Das Netzkabel hat einen Nennstrom von 22 A und eine Nennspannung von 450 V und 750 V. Dieses 
leistungsstarke harmonisierte flexible Netzkabel wurde für Anwendungen in rauen Umgebungen 
entwickelt. Die Elastomerisolierung bietet eine gute Wärmebeständigkeit und ist selbstverlöschend, 
während die dicke Ummantelung mechanischen und thermischen Einschränkungen (öl- und 
kohlenwasserstoffbeständig) standhält. Das Netzkabel erfüllt die Normen NF C 32-102, HD 22.4 und 
IEC 245-4.  

 

 

 

Harmonisierter Code H07RN-F 

Mantelmaterial Thermoplastische Elastomere TPE 

Anwendungen   

Computer- und Bürogeräte, Küchengeräte wie 
Toaster, Haushaltsgeräte wie Staubsauger und 
Waschmaschinen, Radios und Musikzentren, 
Tischlampen und Bodenlampen, Haartrockner, 
Elektrokoche oder Heizgeräte 

    

 

 

Nennstrom 22A  

Nennspannung 450/750 V 

Isoliermaterial Gummimischung 

Leitermaterial Kupferfett   

Erdungsdraht Ja 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Länge        100m   

Querschnittsfläche    1,5 mm² 

American Wire Gauge 15AWG   

Außendurchmesser 14.4mm   

Anzahl der Kerne 5 

Leiterlitzentyp Litze  

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich –25 °C bis +85°C    

Minimale Betriebstemperatur -25°C 

Maximale Betriebstemperatur +85°C     

  

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863 

Normen erfüllt RoHS-kompatibel 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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