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CARACTERISTICA
S

Excelente rango de Aislamiento acustico de

temperaturas de

funcionamiento espuma PUR adhesiva RS
Pro, 1m x 600mm x 25mm

No se funde cuando
se calienta

Anchura de reductor
de ruido: Alta
absorcion de sonido
y aislamiento

Los diametros de
espuma adhesiva
son de 1.000 x 600 x
25 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

La Insonorizacién y la reduccién del nivel de ruido son una necesidad en el exigente mundo actual;
por lo tanto, es crucial encontrar la espuma acustica adecuada, que podria ser un poco dificil.
Supongamos que desea controlar el nivel acustico. En ese caso, la espuma adhesiva RS Pro con
unas dimensiones de 1.000 mm x 600 mm x 25 mm que se suministra en un paquete de 2 ayudara
a reducir la reverberacian, los reflejos y los ecos de las canaletas.

El grosor de 25 mm con espuma de 1 m de longitud con excelentes parametros de temperatura de
funcionamiento de -73 °C hasta +107 °C ofrece proteccidn contra la entrada de polvo, humedad y
sustancias quimicas para resistir condiciones meteorolégicas desfavorables.

Especificaciones

Material Espuma PUR
Reverso adhesivo Si

Tipo de polimero Abra Cell Polyether
Resistencia al fuego Autoextinguible

Reduccioén del nivel de ruido para maquinas en lineas
de produccion, almacenes, garajes, talleres, etc.,
Automocién, Marina, Aeroespacial, HYAC
(calefaccién, ventilacién y aire acondicionado), OEM
(fabricante de equipos originales), Forro de conductos,
Panel de reduccion de sonido en generadores, barcos,
coches, vehiculos todoterreno, planta de procesos y
equipos eléctricos

Aplicaciones

Especificaciones mecanicas

Longitud im

Anchura 600mm
Grosor 25 mm
Atenuacion de sonido tipica 10; 25; 30dBA
Gravedad especifica 1.95/2.05
Dureza de lacosta0 A 60
Resistencia a la traccion 2.3MPa
Elongacién en rotura 750%
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Peso por metro cuadrado a 1,4 mm
Densidad

Conductividad térmica
Permeabilidad al vapor de agua
Clase ardiente

Corrosiéon 60°C/95%R.H/24h
Intensidad de rafaga

Reflectividad infrarroja

Cobertura de hoja

Aislamiento acustico de impacto
Aislamiento acustico de Airbourne
Resistencia térmica

Estabilidad dimensional

Tension superficial

Inflamabilidad

Absorcion de sonido a 12mm

3.4kg
27-30kg/m?3
0.036W/m.k
0.05g/m?/24h
Clase o

0

200kPa
85%

1.44m?
56dB

60dB
2.05m?K/W

<2% (4hr a 100 °C)

>44dynes/cm
<100mm/min
aw 0,30

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento
méaxima; 90 °C

* Temperatura de funcionamiento min.:

=20 °C

107°C

-73°C

Cumplimiento/Certificaciones

CE/UR/cur
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