GST 18i 3 poles 250V, 16 A

Connecteur femelle

Couleur

noir
blanc
noir
blanc
gris
vert

Couleur

Connecteur male

noir
blanc
noir
blanc
gris

vert

Raccordement a vis

sans décharge de traction
pour sections de 0,5 — 2,5 mm?
mono et multibrins, verrouillable
fixation par vis sur support

Référence

En cas d'usage avec des tensions
d'amorgage de 'ordre de 3 -5 kV,
utiliser des vis de fixation

en matériau isolant afin d'éviter
les courants de cheminement.

Raccordement a vis

Pour sections 1,5 - 2,5 mm?,

mono et multibrins, un raccord par
pble, livré démonté avec serre-cable,
pour cables HOBVV, NYM™

(8,6 — 11,3 mm), verrouillable
Attention : perte d'un emplacement
lors de I'emploi d'un connecteur a
visser sur un répartiteur.

35 mm
7 mm

Longueur de dégainage :
Longueur de dénudage :
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1
[
=1 =
1
5L.7

Raccordement par

ressort

pour cables rigides 1,5 & 2,5 mm?,
ou cables multibrins 1,5 mm? munis
d’embouts,

2 raccords par pole,

livré démonté avec serre-céble,
pour cables HO5VY, NYMY

(7,8 = 10,3 mm), verrouillable

Longueur de dégainage : 45 mm
Longueur de dénudage :
1,5 mm?: 8 mm
2,5 mm?: 9 mm
Référence  U.C

Embase encastrée,
sans vis

encliquetable en découpe de tole”,
2 raccords sans vis par pdle,
cables multibrins 0,5 a 1,5 mm?
munis d’embouts,

monobrin 0,5 ~ 2,5 mm?

avec verrouillage

Longueur de dénudage :

05-15mm?;: 8mm
2,5mmé:  9mm
Référence  U.C
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Découpe de téle

Epaisseur matiere - 0,6 — 1,5 mm

92.031.3258.1 200
92.031.3258.0 200

92.031.3458.0 200

Référence

En cas d'usage avec des tensions
d’amorcage de I'ordre de 3 - 5 kV,
utiliser des vis de fixation

en matériau isolant afin d’éviter
les courants de cheminement.

92.031.3258.1 100
92.031.3258.0 100
27.416.0453.0
Z27.416.0453.2

Référence

92.933.0053.1 50
92.933.0053.0 50

92.933.0163.0 50

92.031.9658.1 100
92.031.9658.0 100

92.031.97568.0 100

92.933.0253.0 50 sans SL| 92.031.9858.0 100 sans SL
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Découpe de tble
Epaisseur matiere : 0,5 - 1,5mm

92.032.3358.1 200
92.032.3358.0 200

92.032.3458.0 200

92.032.3358.1 100
92.032.3358.0 100
Z27.416.0453.0
27.416.0453.2

" autres cables et sections de céble sur
demande

92.934.0053.1 50
92.934.0053.0 50

92.934.0153.0 50

92.934.0253.0 50 sans SL

" autres cables et sections de céble sur
demande
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92.032.9658.0 100

92.032.9758.0 100

92.032.9858.0 100 sans SL

2 | e matériau, la peinture et I'ébavurage
peuvent avoir une incidence
sur le montage.
informations détalliées de montage sur
demande.




