Spleil3verbinder

MERKMALE

Verzinntes
Kupferrohr

Durable Nylon-

Hochwertiges Vinyl-
oder Nylon-
Isoliermaterial
(Nylonisolierung nur
fur gelbe Mini-
Anschlussklemmen)

Durable und
zuverlassige
Terminierung

Extrem
kostengunstig

Einfach zu crimpen
mit einem
Ratschenwerkzeug

RS PRO StoRverbinder, blau,
isoliert, Zinn 16 — 14 AWG

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine Auswahl von isolierten Aderendhulsen oder Sto3verbindern von RS PRO zum Crimpen von
elektrischen Dréhten. Die rohrenférmigen Anschlussklemmen dienen als I6tfreie Kabelverbindung,
sodass elektrischer Strom sicher von einem Draht zum anderen flieRen kann. Die StoRRverbinder-
Anschlussklemmen von RS PRO wurden professionell aus hochwertigen Materialien entwickelt und
werden zur Reparatur, Anderung oder Verlangerung von elektrischen Stromkreisen verwendet.

Allgemeine Spezifikationen

SpleilRtyp Scharnierband
Kontaktwerkstoff Kupferfett
Kontaktbeschichtung Zinn
Farbe Blau
Isolierung Isoliert
Isoliermaterial PVC
Industrielle Steuerungssysteme, Automobil- und
Anwendung Transportbranche, Maschinenbau, elektrische und

elektronische Geréte, gewerbliche und Haushaltsgerate

Mechanische Spezifikationen

Minimale Drahtgré3e (mm2) 1,5mm?2

Maximale DrahtgréfRe (mm?2) 2,5mm2

Gesamtlange 24,5mm

Durchmesser 4,8mm

Minimale DrahtgréRe (AWG) 16AWG

Maximale Drahtgrofze (AWG) 14AWG

DrahtgrofR3e 16 bis 14 AWG
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur
Minimale Betriebstemperatur

GrolRer Betriebstemperaturbereich

+105°C
-20°C
-20 bis +105 °C.

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfallt

Zulassungen

2011/65/EU und 2015/863
ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007

RS Pro Range Wire Sizes
Conversion table Mini Yellow | 0.2 - 0.5 mm?* Technical Specification
M3/6BA | M5/ 2BA Red | 05-1.5mm= Temperature rating | +70°C
M3.5/ 4BA | MG/ DBA, Blua . 1.5-2.5 mm* Body Material Copper
M4/ 3BA Yellow 2.5- 6.5 mm* Body Plating Tin
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