Hirschmann Automation and Control GmbH @ HIRSCHMANN

GDME GB1 LG 230

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform AEN 175301-803
(DIN 43650) / ISO 4400:Elektronikeinsatze fur GDME

Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

Dokument erstellt am 22.07.2008

Produktbeschreibung

Beschreibung Briickengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (Glimmlampe)

Typ GDME GBL1 LG 230

Bestell-Nr. 831 834-001

Norm DIN EN 175 301-803-A

Bauform A

Schaltungsbeschreibung

Leuchtanzeige Glimmlampe

Spannungsgleichrichter Briickengleichrichter

Schutz vor Spannungsspitzen Varistor
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Technische Daten

Bemessungsspannung AC/DC 250 V

Bemessungsstrom 2A(SEV1011:1,5A)AC/1ADC
Umgebungsbedingungen
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Temperaturbereich -40 °C bis +110 °C
Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 50 Stiick
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