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Termoventilatore da 2,1 kW, 
montato a pavimento, tipo G - 

inglese a 3 pin 
Codice RS: 488-201              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 

un prezzo eccezionale. 

• Comandi anteriori 
 

• Termostato 
regolabile 
 

• 2 impostazioni di 
riscaldamento e 
un'opzione solo 
ventola 
 

• Trasporto integrato  
 

• protezione del 
motore da 
surriscaldamento a 
2 stadi per una 
maggiore sicurezza 
 

• Dotato di un 
connettore maschio 
UK BS1363 
 

• Dimensioni: 240mm 
x 230mm x 155mm 
 

• Facile da trasportare 
e utilizzare 

CARATTERISTICH
E 
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Termoventilatore RS PRO con contenitore in plastica verticale da 2,1 kW dotato di una spina G - 
inglese a 3 pin per il collegamento. Questo termoventilatore portatile è dotato di comandi anteriori e 
di un termostato per una facile regolazione. R Il termoventilatore da 2,1 kW S PRO è montabile a 
pavimento ed è dotato di una maniglia per il trasporto che lo rende molto pratico in quanto può 
essere facilmente spostato in luoghi di lavoro, garage e in casa per un ulteriore riscaldamento 
temporaneo. Questi riscaldatori sono ideali per gli ambienti in cui non sono presenti impianti di 
riscaldamento a corrente.  

 

 

 

Tipo di calore Ventola 
Tipo di controllo Termostato 
Impostazioni alimentazione   2 

Applicazioni   
Officina automobilistica, settore edile, attività di 
assemblaggio, industria alimentare e delle bevande, 
magazzino e officina, serra    

  

 

 

Potenza di uscita massima 2,1 kW 

Frequenza 50Hz 

Tipo di spina     Tipo G - inglese a 3 pin 
 

 

 

Montaggio Montaggio a pavimento 
Dimensioni 240mm x 230mm x 155mm 
Altezza 240mm 
Larghezza 230mm 
Profondità 155mm 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Conformità/certificazioni RoHS 
 

 

Omologazioni 


