Cintas de espuma E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

£l forro de fécil Cinta de espuma blanca RS

pelado evita

estiramientos Pro, 25mm X Gm, 3,2 mm de

durante la

instalacion grOSOI'

Excelente para
todas las
necesidades de
sellado generales

Aprobado para uso
alimentario

Reverso adhesivo
de alta resistencia
para garantizar una
larga vida util de la

junta
El sistema de cinta -
es versatil, comodo, .y

rapido y facil de
usar

Los productos con aprobacién profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Cintas de espuma R

Descripcién del

Esta excepcional cinta de espuma de silicona de una cara gris RS Pro produce una fuerza de
cohesién muy alta que produce una fuerza de adhesién muy alta y capacidades de carga altas
gracias a un adhesivo general. Presenta una fuerte adhesion inicial y una gran capacidad de
retencion a una variedad de materiales .

Especificaciones

Material de soporte Espuma de silicona
Color Blanco

Una cara/dos caras Una cara

Material adhesivo Acrilico

amortiguacion de sonido, aislamiento, juntas,

Aplicaciones : 2
P amortiguacion/acolchado y sellado

Especificaciones

Constante dieléctrica 1.34

Rigidez dieléctrica 89V/mm

Resistencia al arco seco 90seconds

Resistividad de volumen 10" 140hm-cm
Conductividad térmica 0,39 (0,06) pulg./h/ft3/°F (-55°)
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Especificaciones mecanicas

Anchura

Grosor

Longitud

Densidad de espuma
Resistencia a latraccién
Juego de compresién (25%/22h/23°C)
Elongacién

Absorcién de agua
Resistencia a UV

Resistencia a la corrosion
Clasificacion del efecto ozono
Pirorretardante (>3mm)

15mm

4.8mm

6m

208kg/m3

35psi

<5%

90%

3.50%

Sin degradacién
Aprobado

0

Listado UL94 V-0 y UL94 HF-1

Especificaciones del entorno de funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.:

-20 °C
Temperatura de funcionamiento
maxima; 90 °C

-55°C

200°C

Cumplimiento/Certificaciones

Certificado de conformidad RoHS
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