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Ficha de datos

Cbodigo RS 1368567

Limpiador ultrasonico digital de 6.500 ml

Especificaciones:
Frecuencia ultrasénica
Material

Capacidad del depésito
Temporizador

Calentador

Fuente de alimentacién

Potencia ultrasénica

40.000 Hz

Acero inoxidable SUS304
6,51

1~30 min ajustable

0~80 °C ajustable

100~120V ac, 60 Hz
200~240V ac, 50 Hz
180 W, 3 transductores

Potencia de calentamiento 200W
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Tamaro del depdsito 300 x 150 x 150 mm (long. x anch. x alt.)
Tamanode launidad 325 x 180 x 280 mm (long. x anch. x alt.)
Accesorios Bandeja con cable de alimentacion IEC

Caracteristicas:

1. El deposito de acero inoxidable tiene resistencia al desgaste y una larga vida util de trabajo.
2. Capacidad del deposito: 6,5 1 (1,7 galones), con temporizador digital y control del calentador
3. Con cesta de acero inoxidable

4. Utiliza agua corriente o alcohol industrial y limpiador disolvente para necesidades de
limpieza mas exhaustiva

5.Microcontrolador de chip de control industrial. Control de placas de circuito flexible, mas
seguroy estable

6.Temperatura ajustable de 0°Ca 80 °C7.

Condrenaje
8. Certificaciones: CE, RoHS e 1S09001.

Aplicaciones:

Fabrica de electrbnica
Taller de joyeria
Laboratorio quimico
Clinica dental

Uso doméstico
Restaurante

Taller de reparacion
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