Connettori a forcella E‘Elﬂg

CARATTERISTICH
E

Connettore a forcella isolato
Conn r . .
foc;celtla;t(r)\oena}solato blu RS PRO, d|menS|One
Gamma di linguetta 6,3 x 0,8 mm, da

dimensioni filo da 1

i & 0.5 A, dl 1.5mm2a 2.5mm?2

16 AWG a 14 AWG

Lunghezza 20 mm

Larghezza linguetta
di 6,35 mm

Spessore linguetta
0,8 mm

Connettore maschio
Non protetto
Metodo di
terminazione a

crimpare

Contatti in ottone,
stagnati

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.
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Connettori a forcella Eﬂg

Descrizione del prodotto

Il design di questo connettore a forcella RS PRO consente di effettuare collegamenti e scollegamenti
rapidamente, poiché non é necessaria alcuna saldatura. Il connettore € realizzato per adattarsi a
connettori femmina da 4,75 mm. Il design svasato dell'isolamento in nylon consente di inserire i fili nel
terminal piu facilmente. Progettato per la terminazione a crimpare di fili di dimensioni comprese tra
0,5 mm2 (22 AWG) e 1,5 mmz2 (16 AWG), crea giunti affidabili meccanicamente resistenti.

Specifiche generali

Isolamento Non isolato

Sesso Maschio

Orientamento Diritto

Protetto/non protetto Non protetto

Metodo di terminazione Crimpatura

Tipo di connettore Scheda

Placcatura contatto Stagno

Materiale di contatto Ottone

Colore Grigio

Applicazioni Utilizz_a_to in elettrodomestici, come lavastoviglie e
lavatrici

Corrente nominale 15A
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Connettori a forcella Eﬂg

Specifiche meccaniche

Dimensione minima del filo 0,5mm?2
Dimensione massima del filo 1mma2
Dimensione scheda 6,35 x 0,8 mm
Dimensione minima filo (AWG) 16AWG
Dimensione massima filo (AWG) 14 AWG
Spessore linguetta 0,8mm
Larghezza linguetta 6,35mm
Lunghezza totale 20mm
Conformita/certificazioni EN61340
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Connettori a forcella E‘Elﬂg

Tolerance/ Hem NEMA W02 F+0.3 L+1.0 B1l+ 0.5 B2+ 0.5 H1+ 0.5 HZ+ 0.5
TAB (“d2)
Size 20 20.0 3.0 4.8 32 4.5

032*350) 63
(0.8*6.35)
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