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3,6-V-NiMH-Akkupack von RS 

Pro, 4 Ah 

RS Best.-Nr. 917-5920             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Aufladbar. 
 

• 1,2 V bis 6 V Nickel-
Metall-Hydrid-Akkus 
(NiMH). 
 

•  4 Jahre 
Betriebslebensdauer
. 
 

• Ausgezeichnete 
zyklische Leistung 
von 300-1000 IEC-
Zyklen. 
 

• Schlankes Design, 
das weniger als die 
Hälfte der 
entsprechenden 
NiCd-Größe 
IEC61951-2 benötigt. 
 

• Konstante 
Erhaltungsladungsa
ufnahme. 
 

• AA-Zelle für bis zu 
10 Jahre Leistung. 
 

• Erhältlich als 
Einzelzellen oder 
Packungen. 

MERKMALE 
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Eine sehr hochwertige Serie von NiMH-Akkus für Notbeleuchtungen und 
Hochtemperaturanwendungen. Diese Batterien erfüllen die neuesten Industriestandards für die 
Notstrombeleuchtung und bieten dem Installateur absolute Sorgenfreiheit. Optimiert sowohl 
mechanisch als auch chemisch, um einen längeren Betrieb und Wirkungsgrad auch bei konstanter 
Temperatur von 50 °C zu erreichen. Ohne Schwermetallgehalt können diese Batterien verwendet 
werden, um NiCd zu ersetzen oder neue schlanke Profile oder kompaktere Designs zu ermöglichen. 
• Bestellnummer 9175920 , 3,6 V, 4 Ah (4000 mAh), 3 Zellen, Gewicht 195 g, Breite 19 mm, Länge 
201 mm. 
• Bestellnummer 9175923 , 1,2 V, 4 Ah (4000 mAh), Einzelzelle, Gewicht 65 g, Breite 19 mm, Länge 
67 mm. 
• Bestellnummer 9175926 , 2,4 V, 4 Ah (4000 mAh), 2 Zellen, Gewicht 65 g, Breite 19 mm, Länge 67 
mm. 
• Bestellnummer 9175932 , 6 V, 4 Ah (4000 mAh), 5 Zellen, Gewicht 325 g, Breite 19 mm, Länge 340 
mm. 
• Bestellnummer 9175939 , 4,8 V, 4 Ah (4000 mAh), 4 Zellen, Gewicht 260 g, Breite 19 mm, Länge 
270 mm. 

 

 

 

Chemie NiMh 

Anzahl der Zellen 3 

Anschlussklemmentyp Tags 

Größe 18670 

Lagerfähigkeit 4 Jahre 

Anwendung Notbeleuchtung; Gewerbe; Industrie 

  

 

 

Nennspannung 3.6V 

Kapazität 4000mAh / 0.2CmA 

Standardladung (16 Stunden) 0,1 CmA für 16 Stunden 

Schnellladung (1H) 1 C für 1,2 Stunden 

Erhaltungsladung  0.03CmA 

 

     

 

Gewicht 195g 

Relative Luftfeuchtigkeit 65% 

 

Produktbeschreibung  

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175920
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175923
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175926
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175932
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175939
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Ladetemperaturbereich  0 °C bis 45 °C. 

Lagertemperaturbereich -10 °C bis 60 °C. 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340 

       

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


