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AGGIORNAMENTO CATALOGO CAVI 1996/97

CAVI MICROFONICI PROFESSIONALI

Sigla Sez.nomin. Formaz. & Esterno & Esterno Matassa
Num.cond. cavo anima o bobina
Il. X In. 2 ITHIL. . mit.

c300 1x0,22 7x0,20 6,0 1,4 100 B

c301 6,0

1x2x0,22 28x0,10

c128 11x0,20 6.3

2x0,35

Cavo schermato a spirale

Conduttore in rame stagnato

Isolamento cond.: Polipropilene espanso
Guainetta in Politene colore nero
Schermatura 100% - rame rosso

Guaina in PVC colore: Nero

Cavo professionale per chitarre e/o
strumenti musicali

1,0 100 B

Cavo schermato a spirale con doppia guaina

Conduttori in rame rosso

Isolamento cond.: Polietilene reticolare

Colore anime: rosso, trasparente

Riempitivo in poliestere FRP

Iilo di continuita in rame stagnato

Schermatura 100% - rame rosso

I° Guaina in PVC colore nero

II° Guaina in PVC colore: Nero o Grigio o Rosso
o Giallo o Verde o Azzurro

Cavo microfonico professionale flessibile

1,7 100 B

Cavo schermato a treccia O.F.C.

(Oxygen Free Copper - 99,99% pure copper)

Conduttori: |1 rame rosso e 1 rame stagnato

Isolamento cond.: PE compatto

Riempitivo tra i conduttori in cascame

Nastro totale in poliestere non tessuto

Schermatura 100% - rame stagnato

Guaina in PVC colore: Nero o Grigio o Rosso
o Giallo o Verde o Azzurro

Cavo microfonico professionale
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Sezione Formaz. Esterno Matassa
nominale anima o bobina
Numero mt
cond.
tipo Bobina
1x0,25 8x 0,20 mm 15 200 B5 Cavotondo schermato a spirale
Colore guaina: nero
’ ) 1x0,25 8x0,20 mm 2,3 100 B6 Cavo tondo schermato a spirale
‘m i Anima isolatz in PE compatto
1 Colorz guaina: nero
1x0,35 11 x 0,20 mm 3,0 100 B7 Cavo microfonico - Rame stagnato
PR—— Anima isolata in PE compatto
Colora guaina: nero @ '
1x0,75 24x0,20 mm 3,0 100 B7 Cavo microfonico anti-asola
Schermatura 100% - Rame stagnato
TS Cotane coprente 100%
Anima isolata in PE compatto
Colore guaina: rosso o giallo o verde o azzurro
I
R
2x0,08 12x0,10 mm 0,9 100 B3 Cavomicrofonico - Rame stagnato
Colore guaina: nero
0 L]
06/
2x0,35 11x0,20 mm 1,7 100 B7 Cavomicrofonico anti-asola

Schermatura 100% - Rame stagnato
Anirre isolate in PE compatto
Colore guaina: nero o grigio
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Sigla Sezione Formaz.
nominale
Numero
cond.
C208 2x0,25 8% 0,20
; o Cil14 2x0,25 8x0,20
C260 2x0,25 8x0,20

Esterno Matassa H
anima o bobina
mt
tipo Bobina
mm 1,5 100 B7 Cavo microforico anti-asola
Schermatura 100% - Rame rosso
Anime isolate in PE compatto
Colore guaina: rosso o giallo o verde o azzurro
0) .
* 0%
|
{
i
© mm 6,0 mm 1,5 100 B7 Cavo microfonico - Rame rosso
Anime isolate in PE compatto
Colore guaina: nero ogrigio
mm 6,0 mm 1,5 100 B7 Cavo microfonico - Rame rosso

Anime isolate in PE compatto
Colore guaina: rosso o giallo o verde o azzurro

0
0C/



Sigla Sezione Formaz. Esterno Estemno Matassa
nominale . anima o bobina
Numero mt
cond.
tipo Bobina
C117 2x0,08 10x0,10 ~;~mm1,8x3,8 mm 0,9 200 B1 Piattina schermata ulira sottile per mini-cuffia
Schermatura a spirale 100% -Rame stagnato
Colore guaina: nero
C124 2x0,12 16x 0,10 mm24x50  mm1,4 100 B4 Piattina schermata sottile tipo mini-cuffia
Colore guaina: nero
C118 2x0,14 18x010 |} mm29x58 mm1,4  100B5 Piattina schermata standard
] Colorz guaina: nero o rosso o giallo o verde
0 azzurro
Ci21 2x0,25 8x0,20 mm4,5x9,0 mm2,3 100 B7 Piattina schermata speciale

Anime isolate in PE compatto
Colore guaina: nero



