Bleiakkus ‘E]

MERKMALE
RS PRO Bleiakku 12 V, 2.3 Ah

Geringe
Gasemission,
Rekombination 99 %
und hoher

Ausgezeichnete
Erholung nach
Tiefentladung

Auslaufsicher —
Gekapselte Batterien

Das Gehause aus
ABS ist konform
mit dem UL94-HB-
Standard

StraBentransport
gemaR UN2800
(Batterien, nass,
lecksicher)

Lufttransport gemaRn
Sonderregelung
"A67", "IATA" und
"ICAO". (Batterien,
nass, lecksicher)

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind fir den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie fur allgemeine
Anwendungen geeignet. Die Blei-Saure-Batterien von RS PRO sind ideal fir Einsatz von
Notstromversorgung- und Floating-Charge-Anwendungen geeignet. Diese Akkus haben eine lange

Lebensdauer.

Allgemeine Spezifikationen

Technologie
Entwickelt fiir zyklische Anwendungen
Eurobat-Klassifizierung

Behaltermaterial

Anwendung

AGM
Nein
3 bis 5 Jahre

(UL94-HB) konform

Anwendung von Notfallsystem und
unterbrechungsfreie Stromversorgung

Elektrische Spezifikationen

Kapazitat

Nennspannung
Anschlussklemmentyp

Zellen pro Einheit

Spannung pro Einheit

Max. Entladestrom

Max. Ladestrombegrenzung
Schwimmerladespannung
Innenwiderstand

Ausgleichs- und Zyklusdienst

Selbstentladung

2.3Ah

12V

T1

6V

12V

34,5 A (5 Sek.)

0.69A

13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C
90 mOhm

14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 ©C

Anwendung von Notfallsystem und
unterbrechungsfreie Stromversorgung
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Mechanische Spezifikationen

Abmessungen
Hoéhe

Liange

Breite
Gewicht

Betriebsumgebungsspezifikationen

GroRer Betriebstemperaturbereich

Nomineller Betriebstemperaturbereich

178 mm x 35 mm x 60 mm
178mm

35mm

60mm

970g

Ladung: 0 °C his 40 °C.

Entladung: -15 °C bis 50 °C.

Lagerung: -15 °C bis 40 °C.
25°C £3 °C

Konformitat/Zertifizierung

=

UL94-HB

{ CONSTANTY VOLTAGE CHARGE }

rreo 537-5450 [12V2 3JAH/20HR) Standby use
Maintenance-froe Sealed Lead-acid Battery

Cycie use

) ; E? Invtial carrent
c € QJ"& » \ Warning

e %
a— e PD

13.5-138
144150 Vv |

Less than 0.69A

Risk of fire explosian. o burne Do not sissssemble
Nest above the 80°C, or Incinersts
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Constant Current Discharge Ghﬂ_ Amps

FVITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 4Smin 1h 2h 3h 4h Sh Gh 8h 10h 20h

1.85V/cell| 442 | 308 254 220 1.77 1.36 1.11 | 0678 | 0517 | 0425 | 0361 | 0312 | 0.248 | 0.207 | 0.114
1.80Vicell] 543 | 367 284 249 1.86 1.48 1.20 | 0.F21 | 0544 | 0447 | 0376 | 0326 | 0.2588 | 0.214 | 0.115

1.75Vicell] 643 | 415 125 271 208 1.57 1.5 | 0.752 | 0563 | 0481 | 0386 | 0334 | 0.265 | 0.8 | O.16
1.70Vicell] 7.30 | 4.58 151 2.81 219 1.63 1.31 | 0.783 | 0581 | 0472 | 0386 | 0.342 | 0.288 | 0.222 | 0.118
1.65V/cell| 8.05 | 4.93 372 3.06 229 1.70 1.3F | 0806 | 0596 | 0482 | 0405 | 0.349 | 0273 | 0225 | 0.120

1.60Vicell] B45 | 513 187 315 235 1.74 1.40 | 0.831 | 0610 | 0494 | 0413 | 0356 | 0278 | 0228 | D12

Constant Power Discharge Gluﬂ_ Watts

F¥Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h dh 5h Gh Bh 10h 20h
1.85V/cell| 833 5.86 488 | 477 345 | 266 2.18 1.34 103 | 0848 | 0722 | 0627 | 0.500 | 0416 | 0230
1.80V/eell| 101 6.93 5.61 4.7 178 280 2.3 1.42 107 | 0886 | 0748 | 0.650 | 0515 | 0428 | D231

1.75Vicell] 118 7.76 613 | 517 4.02 305 | 245 147 1.11 | 0.808 | 0764 | 0.662 | 0.526 | 0434 | 0232

1.70Vcell] 133 846 658 | 551 4.18 315 | 2.54 1.52 114 | 0825 | 0778 | 0.674 | 0.530 | 0438 | 0235
1.65Vlcell| 145 8.99 687 | 573 4.33 328 | 2.83 1.56 116 | 0.840 | 07892 | 0.684 | 0.536 | 0443 | 0237
1.60Vicell] 149 9.4 708 | 584 4.41 128 2.67 1.60 118 | 0857 | 0803 | 0.684 | 0.545 | 0448 | 0237

Dimensions
Unit: mm Dimension: 178(L)X 35(W) X 60(H) X 66(TH) Terminal T1
. — S
' ! —L ] 4.75(0.187)
S
He Y 3.2(0.126)
B | E 6.35(0025)
I 17841 | T 0.8(0.031)
r 1 —— _r
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Self Discharge Characteristics
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A Ko supplementary charge required

[Carry out supplementary charge before use if 100% capacity is required.)

Supplementary charge required before use Optional charging way as below:

g 1-Charged for above 3 days at limted current 0.25CA and constant volatge 2.25Vicell.
2.Charged for above 20hours at limted current 0.25CA and constant volatge 245Wioell.
3.Charged fior 8~10hours at limted current 0.05CA .

- Avold this storage peried unbess regular Top charge.
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Supplementary charge may often fail to recover the full capacity

Discharge Characteristics —

Temperature:25°C(77TF)

Discharge Time

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20C | -10C | ot 5C 10c | 20c | 25¢C | 30c | 40c | 4s5C
B‘;ﬁ.ﬂy 6V&12v | 46% 66% 76% 83% 90% 98% | 100% | 103% | 107% | 109%

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Voltags Viesll 1.80V 1.75V

1.60V

Discharge - - —
Current (A) (A) =02C | 0.2C< (A) <1.0C

A

=1.0C

Charge the batteries atleast once every six months,

if they are stored at 25°C.
Charging Method:

Constant Voltage| -0 2Cx2h+2 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA

Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14 .4V then 0.1Cx4h
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