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MERKMALE
RS Pro 160-mm-Seiten

GroRenauswahl:
140 mm, 160 mm
und 180 mm

Ergonomischer
DuoTech-Griff —
bequemer Halt und
Benutzerfreundlichk
eit

Material: Stahl

Polierte Oberflache
mit galvanisierter
Beschichtung

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung
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Diese professionellen Seitenschneider von RS PRO mit weichen DuoTech-Griffen dirfen in Ihrer
Werkzeugkiste nicht fehlen, wenn Sie weiche und harte Dréahte schneiden mdchten.

Allgemeine
Typ Seitenschneider
Nicht parkend Nein
VDE-/1000-V-Zulassung Nein
Anwendungen Elektro-, Kommunikations- und Bauarbeiten
Gesamtlange 160mm
Backenlange 21mm
Werkstoff Stahl
Maximale Schneidleistung 2mm
Schneidleistung harter Draht 2mm
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