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该产品是在 NH 系列的高可靠性和通用性基础上开发出的更

小型电路板用连接器，封装高度仅 9.8mm。

XH CONNECTOR

■一般规格

●额定电流：3A　AC/DC（使用 AWG#22 时）

●额定电压：250V　AC/DC

●使用温度范围：-25℃～ +85℃（含通电时的温度上升值）

●接触电阻：初 期 /10mΩ以下

环境试验后 /20mΩ以下

●绝缘电阻：1,000MΩ以上

●耐电压：AC 1,000V/1 分钟

●适用电线范围：AWG#30 ～ #22

●适合的印刷电路板厚度：1.6mm

注 1） 上图是从焊接侧看到的图。

2） 电路板开孔的公差整体为±0.05，不得层叠。

3）  电路板的开孔尺寸因电路板的类型与开孔方法等而异。使用带孔电路板等材质较硬的电路板时，请设定较大的孔径。

上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

侧装型

＜表面封装型＞

注 1） 上图是从连接器安装侧看到的图。

2） 电路板图案节距的公差整体为±0.05，不得层叠。上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

●独创的双簧片端子

●箱型带座插头

●带定位柱型带座插头

●兼容性

●适用于 HA 端子

※使用时，请参阅我司网站描述的"端子和连接器的操作和注意事
项" (产品信息页的技术资料)。
※符合 RoHS 2。
※尺寸单位：mm。
※详情请垂询本公司。

登陆标准
      Recognized E60389
      J50014297

®

PC板布局和组装布局
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通孔类型（从焊接侧看）
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XH CONNECTOR

端子

塑壳

SXH-001T-P0.6N
SXH-001T-P0.6   
SXH-002T-P0.6   
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●符合 RoHS2 标准的产品
注 1）有关材质为黄铜的产品或镀金规格产品，请垂询本公司。

2)使用屏蔽线、小尺寸电线以及其他特殊规格的电线时，请垂询本公司。

3) SXH-001T-P0.6N 型是为了提高插拔作业性而将接插力设计得较低的连接器。请用

于振动较少、使用环境良好的部位。

●符合 RoHS 标准的产品

、表面处理
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端子 压着机 
压着模具主体 刀刃 压着模具套件

压着模具

SXH-001T-P0.6N
AP-K2N

MKS-L

※MKS-SC

MK/SXH-001-06N

SC/SXH-001-06N

SXH-001T-P0.6
MKS-L

※MKS-SC

MK/SXH-001-06

SC/SXH-001-06

APLMK SXH001-06N

APLSC SXH001-06N

APLMK SXH001-06

APLSC SXH001-06

注 1）※：剥线压着模具

2）有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

● 填孔部件

2极 10mm 间距

　6极 5mm 间距
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●形状A ●形状B

SXH-001T-P0.6N
SXH-001T-P0.6
SXH-002T-P0.6

AP-K2N MKS-L

MK/SXH-001-06N

MK/SXH-001-06

MK/SXH-002-06

APLMK  SXH001-06N

APLMK  SXH001-06

APLMK  SXH002-06

注）有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

端子 压着机 
压着模具主体 刀刃 压着模具套件

压着模具

6

1.

2.

 XHP-2(10.0)-U：2极10.0 mm间距填孔部件。未注册UL/
TÜV.
 XHP-6(5.0)-U i：6极5.0 mm间距填孔部件。未注册UL/
TÜV.

下面的字母对应下划线部分。

如需了解可用性、交货期和最小订购量，请联系JST。

ex. XHP-1-oo-
(空白))…自然色（白） 
BK…黑色   R…红色   E…蓝色   Y…黄色   L…柠檬黄   M…绿色   
D…橙色   N…棕色   FY…明黄   

<填孔式>
例： XHP-2(10.0)-U-oo-

(空白))…自然色（白）  
R...红色   E...蓝色
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XH CONNECTOR

带座插头
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B5B-XH-2
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● 符合 RoHS2 标准的产品　本产品的标签上标有（LF）（SN）。

带座插头可与NR和NRD绝缘位移连接器以及JQ板对板连接器互换。
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顶装型

顶装型 <2 极>

●填孔部件

<3 极和以上>

侧装型

□0.64
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例：   B2B-XH-2-oo-
(空白))…自然色（白）    
C…黑色   R…红色   E…蓝色   Y…黄色   M…绿色   

●符合 RoHS2 标准的产品　本产品的标签上标有（LF）（SN）。�

<供参考>作为颜色标识
下列字母会被放在划线部分。
对于可用性，交货和最小订单数量，请联系JST。

B2(10.0)B-XH-A-U ：2 极10.0mm间距填孔部件。（未注册UL、CSA、T V标
准的产品。）

下面的字母对应下划线部分。

如需了解可用性、交货期和最小订购量，请联系JST。

例：   S3B-XH-A(-1)-oo-
(空白))…自然色（白） 
BK…黑色   R…红色   E…蓝色   Y…黄色   L…柠檬黄   M…绿色   
D…橙色   N…棕色   FY…明黄   

顶装型 玻璃纤维增强尼龙
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XH CONNECTOR

表面封装型带座插头
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● 符合RoHS标准的产品　本产品的标签上标有（LF）（SN）。

●上述产品以塑封带形式供货。

4

带座插头可与NR和NRD绝缘位移连接器以及JQ板对板连接器互换。

顶装型带定位柱
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●符合 RoHS2 标准的产品　本产品的标签上标有（LF）（SN）。

注）※ 表示未注册 UL、CSA、T V标准的产品。

<供参考>作为颜色标识

下列字母对应划线部分。

对于可用性，交货和最小订单数量，请联系JST。

注1）带座插头为 NR/NRD 连接器（压接方式）、JQ连接器（电路板对电路板）通
用。
例： B1B-XH-AM-oo- 

(空白))…自然色（白）    
BK…黑色   R…红色   E…蓝色   Y…黄色  L…柠檬黄 
M…绿色   

(空白))…自然色（象牙白）    
M…绿色    R…红色   E…蓝色   L…柠檬黄 

<供参考>作为颜色标识
下列字母对应划线部分。
对于可用性，交货和最小订单数量，请联系JST。

例： S3B-XH-SM4-oo-TB-



XH CONNECTOR

径向带带座插头
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B4B-XH-2-TV4
B5B-XH-2-TV4
B6B-XH-2-TV4
B7B-XH-2-TV4
B8B-XH-2-TV4

—
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● 符合 RoHS2 标准的产品　本产品的标签上标有（LF）（SN）。

带装尺寸

适合于径向引脚部件带装标准规格（JIS C 0806）。

包装规格

TERMINALS & CONNECTORS

R

带两端的长度

注）也备有包装规格不同的产品。详情请垂询本公司。
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2-TV4 型

〈2极〉

TV4 型

〈3/4 极〉

2-TV4 型
〈3～ 8极〉

 符合RoHS2   ɹ本产品标签有ʢ-'ʣʢ4/ʣ。
 注：未注册UL/TÜV.

例： B2B-XH-2-TV4-oo-
(空白...自然色(TV4 型/白色 2-TV4 型/象牙白)
C…黑色（玻璃填充）   BK…黑色   R…红色   E…蓝色   Y…黄色   

M…绿色

符合RoHS2
<供参考>作为颜色标识
下列字母会被放在划线部分。
对于可用性，交货和最小订单数量，请联系JST。




