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31-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

31-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz Montage
Einbau6ffnung @16 mm
Bauform erhaben
Front
Frontform rund
Frontabmessung @18 mm
Frontrahmen Farbe schwarz
Frontrahmen Material Kunststoff

Allgemeine Attribute
Gewicht 0,008 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewéhlten Artikel abweichen.
Druckhaube Ausleuchtung ausleuchtbar

IP-Schutzart
Frontschutzart 1P40

Anschlussart

Anschluss L6t
Vorsatz

Schaltfunktion Impuls
Gehause Farbe schwarz
Gehause Material Kunststoff

Schaltelement

Schaltsystem Sprungschaltelement
Kontakte 20+28
Schaltstrom 5A

Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber
Schaltspannung 250 V AC
Funktion

Leuchtdrucktaste
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Abmessungen Legende
Kontakte: O = Offner, S = Schliesser
Schaltfunktion: B = Impuls

H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm

Einbau6ffnungen
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