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Übersicht
Das RS Pro Digitalthermostat wurde speziell für NTC Sensoren entwickelt.

Das Gerät ist einfach zu handhaben und hat eine große Anzeige mit guter Ablesbarkeit bei geringer 
Baugröße.

Eigenschaften
• Konfigurierbares Verhalten bei Sensorbruch. Ein, Aus oder Stellwert
• Messwert Offset
• Wahlweise Heizen oder Kühlen Regelung
• Konfigurierbare Alarme. Abweichung oder Toleranzband
• 0000 oder 000.0 Anzeige
• Temperaturanzeige in °C oder °F
• CE geprüft

Auf einen Blick
• Format: 35x77 mm
• On-Off control
• Relais Ausgang für Heizen oder Kühlen
• Alarm Relais
• NTC Messeingang
• Messbereich -60 .. 150°C
• Für kommerzielle oder industrielle

Anwendungen

Datenblatt 
Bestellnummer: 1241055

RS Pro 35x77 mm Digitalthermostat, NTC, Zwei Ausgänge  



DEUTSCH
Technische Daten

 Messbereich   Messgenauigkeit

Eingang
Eingangstyp

NTC EN 60751 -60.0...150.0 °C    -76.0...302.0°F  ± 1% (Skalenbereich)   ± 1 Digit

Umgebungsbedingungen
Umgebungs-/
Lagerungstemperatur

0 ... +50°C/-25 ... +70°C  (keine Betauung)

Relative 
Luftfeuchtigkeit

Max. Feuchtigkeit 80 % für Temperaturen bis 31 °C, linear abnehmend bis zu 50 % 
relativer Feuchtigkeit bei 40 °C.

Schutzklasse Nach EN 60529;              Fronttafel: IP65,              Rückseitig: IP20
Höhe Max. 2000 m

Elektrische Daten
 Spannungsversorgung 230V AC  +%10 -%20,   50/60Hz  oder  24V AC/DC     ±%10
Leistungsaufnahme Max. 3VA
Elektrische 
Anschlüsse

Power connector : 2.5mm² Schraubklemmen : 1,5mm² Schraubklemmen.

Leitungswiderstand Max. 100ohm
Data Retention EEPROM (Min. 10 Jahre)
EMC EN 61326-1 : 2013 (Kategorie B ist für EN 61000-4-3 erfüllt)
Sicherheitsanforderungen EN 61010-1 : 2010 (Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II)
Anzeige 4-stellig 12,5mm, 7-Segment gelbe LED

Ausgänge
C1 Ausgang 250V AC, 8A   (für ohmsche Last), NO und NC Steuerausgang.
A1 Ausgang 250V AC, 8A   (für ohmsche Last), NO und NC Steuerausgang.
Lebensdauer Relais 30.000.000 Schalt bei Betrieb ohne Belastung; 300.000 Schalt für 8A ohmsche Last bei 250V 

AC.

Regelung
Sollwerte 1 Sollwert + Alarmsollwert
Regelungsart ON-OFF Regelung
A/D Konverter 12 bit Auflösung, 100ms Probenahmezeit.
Schalthysterese Einstellbar zwischen 0,1 und 20.0°C/F.

Gehäuse
Gehäuseart Suitable for flush-panel mounting according to DIN 43 700.
Abmessungen H35xW77xD61mm
Gewicht Ca. 215g (inkl. Verpackung)
Gehäusematerial Selbstverlöschend
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Geräteausführungen
Artikelnummer Versorgungsspannung Anzahl der Ausgänge 
1241056 230V ac 2
1241055 24V ac/dc 2

 Abmessungen
Frontblende 35 x 77mm.
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Einbautiefe Einbauausschnitt

Befestigungs-
element Gummidichtung

*Schalttafeldicke darf max. 7 mm betragen.Schalttafel* 

Zubehör
Artikelnummer Beschreibung Bereich
1241079 Luftsonde, Kunststoffgehäuse (PVC-Kabel) -50...+105°C
1241080 Luftsonde, Thermoplastgehäuse, (mit Thermoplastkabel) -30...+80°C
1241081 Luftsonde, Edelstahlgehäuse (Siliziumkabel) -60...+150°C
1241082 Flüssigkeitssonde, Edelstahlgehäuse (Siliziumkabel) -60...+150°C
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