Fiche produit XPSMCMERO0004
Caracteristiques Preventa XPSMCM - module d'extension 4
sorties relais 2NO+1NC connecteur a vis

\

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits Automatisme de sécurité Preventa
Fonction produit Module de sortie de relais de sécurité
Nom abrégé de I'appa- XPSMCM
reil
Raccordement élec- Bornier a vis
trique
[Us] tension d'alimenta- 24V (- 20...20 %) DC
tion
Nombre de sorties 4 relais
Fonction du module Sortie relais surveillance des actionneurs de sécurité
Complémentaires
Puissance dissipée en W <=3W
Type de connexion intégrée Non connecté au bus d'extension de la carte mére
Tension de commutation 10VvDC
Calibre du fusible a associer 3.5 A & fusion lente
Niveau de sécurité SILCL 3 se conformer a IEC 62061

Jusqu'a catégorie 4 se conformer a EN/ISO 13849-1
Jusqu'a PL = e se conformer a EN/ISO 13849-1
Jusqu'a SIL 3 se conformer & EN/IEC 61508

Labels qualité CE
Type de sortie Relais, avec 4F + 20, sans volt
Quantité par lot 1
Temps de commutation 12 ms
Tension de coupure maximale 250V CC
400 V AC
Courant commuté minimum 20 mA
Courant commuté maximum 6A
Nombre de borniers 6
Signalisation locale 1 LED vert avec PWR marquage pour puissance ON

1 LED vert avec RUN marquage pour RUN (état)

1 LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne

1 LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe

2 DELs orange avec ADDR marquage pour adresse nceud

2 DELs vert/rouge avec RELAY K1 marquage pour contact relais

Mode de raccordement 2-cable bornes a vis-étriers imperdables, bornier amovible
1-cable bornes a vis-étriers imperdables, bornier amovible
Section de cable (0,2...1,5 mm? - AWG 24 a AWG 16) souple cable sans embout

(0,2...2,5 mm? - AWG 24...AWG 14) souple cable sans embout

(0,25...1 mm? - AWG 23 a AWG 18) souple cable avec embout de cable, sans lu-
nette

(0,25...2,5 mm? - AWG 23 a AWG 14) souple cable avec embout de cable, ave-
¢ lunette

(0,5... 1,5mm?-4x1,5mm?+ 2 x 1 mm? + 2 x 0,14 mm?) souple cable avec em-
bout de cable, avec double lunette

(0,2...1 mm? - AWG 24 a AWG 18) rigide cable sans embout

(0,2...2,5 mm? - AWG 24...AWG 14) rigide cable sans embout

(0,25...2,5 mm? - AWG 23 a AWG 14) souple cable avec embout de cable, sans-
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Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

lunette
Support de montage Omeéga rail DIN 35 mm se conformer a EN 50022
Largeur 22,5 mm
Hauteur 99 mm
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Profondeur

114,5 mm

Poids

0.3 kg

Environnement

Normes EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61508
IEC 62061
EN/ISO 13849-1
Certifications du produit TUV
CULus
RCM
Degré de protection IP 1P20
Température de fonctionnement -10...55°C
Température ambiante pour le stockage -20...85°C
Humidité relative 10...95 %
Degré de pollution 2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

Données de fiabilité

4 kV conformément a EN/IEC 61800-5-1

B10d = 300000 catégorie d'utilisation AC-15 230 V, 3 A, conformémen-
ta EN/ISO 13849-1

B10d = 750000 catégorie d’utilisation AC-15 230 V, 1 A, se confor-
mer a EN/ISO 13849-1

B10d = 10000000 catégorie d'utilisation DC-13 24 V, 2 A, se confor-
mer a EN/ISO 13849-1

Isolement

250 V AC entre alimentation électrique et boitier conformémen-
ta EN/IEC 61800-5-1

Catégorie de surtension

Compatibilité électromagnétique

Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test 6 kV, avec con-
tact se conformer & EN/IEC 61000-4-2

Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test 20 kV, dans I'air-
se conformer a EN/IEC 61000-4-2

Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau de-

test 10 V/m, 80...1000 MHz se conformer a EN/IEC 61000-4-3

Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau de-

test 30 V/m, 1.4 GHz...2 GHz se conformer a EN/IEC 61000-4-3

Tenue aux vibrations

+/-0,35 mm (f = 10...55 Hz) conformément a EN/IEC 61496-1

Tenue aux chocs mécaniques

10 gn (durée = 16 ms) conformément a EN/IEC 61496-1 1000 shocks on ea-
ch axis

Durée de vie électrique

Durée de vie mécanique

20000000 cycle
20000000 cycle

Durée de vie

20 an

Durabilité de I'offre

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 1450 - Deéclaration de conformité Schneider Electric i3

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil
Profil environnemental du produit Disponible

Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle

Période 18 mois
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