Cable coaxial ‘E]

CARACTERISTICA
S

Cable coaxial negro sin
ner bl terminar RS Pro RG213B/U sin
Cunda de PV terminar, 50 Q 10,3 mm de
unda ae negra

resistente diam 100m. Ext.

Diametro de 10,3
mm

Impedancia de 50

ohmios

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 3 de 313



Cable coaxial Eﬂg

Descripcion del

La Marca de confianza RS Pro presenta un cable coaxial sin terminacion RG174/U de alta calidad.
Fabricado con componentes estandar de la industria, este cable flexible se ha disefiado para que el
usuario pueda conectar puntos de conexioén en cada extremo
Los cables coaxiales estan disefiados para transportar sefiales a largas distancias y son faciles de
instalar.

Especificaciones

Tipo coaxial RG213B/U
Tipo de conector T

Conector A Sin terminacion
Conector B Sin terminacion
Terminado/Sin terminacion Sin terminacioén
Color de lafunda Negro

Material de cubierta PVC

Conexién de transmisores y receptores de radio con sus
antenas, conexiones de red de ordenadores (Internet) y

Aplicaciones . P - . h
P alimentacion de sefiales de satélite a través del

televisor.
Capacidad 100pF/m
Impedancia caracteristica 50 Q
Longitud 100m
Didmetro exterior 10.3mm
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Tipo de hilo conductor Trenzado

Forma del cable Coaxial

Cumplimiento/Certificaciones EN61340
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