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Hoja de características del
producto
Características

LUFP7
Pasarelas de comunicación Profibus DP/Modbus

Principal
Gama TeSys
Nombre corto del dispositivo LUF
Tipo de producto o componente Puerta de enlace de comunicación
Compatibilidad del producto ATS48

ATV31
Arrancador-controladores TeSys U

Complementario
Tipo de bus Modbus

Profibus DP
Tipo de conector SUB-D 9 hembra bus de campo

RJ45 Modbus
RJ45 a un PC

Número máximo de conexiónes <= 8 esclavos Modbus
[Us] Tensión nominal de alimentación 24 V CC +/- 10 %
Consumo de corriente 100 mA típico

280 mA máximo
Señalizaciones en local LED panel frontal
Servicios Comando - tipo bus: Profibus DP - funciones disponibles: 122 palabras configurables

Configuración y ajuste - tipo bus: Fipio - funciones disponibles: mediante instalación de
minimensajes de puerta de enlace
Control - tipo bus: Profibus DP - funciones disponibles: 122 palabras configurables

Peso del producto 0,245 kg

Entorno
Compatibilidad electromagnética Emisión electromagnética de acuerdo con IEC 50081-2

Inmunidad electromagnética de acuerdo con IEC 61000-6-2
Grado de contaminación 2 de acuerdo con IEC 60664
Temperatura ambiente para
instalación

5...50 °C

Grado de protección IP IP20

Información Logística
País de Origen Suecia
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Garantía contractual
Warranty period 18 months


