Zubehor

AD402/600

Automatisches Kondensatablassventil
Modell/Technische Daten

Zuverlassiger, automatischer Ablass
des Kondensats ohne manuelle Be-
dienung.

Staubdicht und korrosionsbestandig,
zuverlassiger Betrieb und standard-
massig mit einer Schutzkappe.

"

Konstruktion/Abmessungen

Modell AD402 ADGBOD
Priifdruck 1.5MPa 1.6MPa
Mazx. Betriebsdruck 1.0MPa 1.0MPa
Betriebsdruckbereich(1) 0.1 bis 1.0MPa 0.3 bis 1.0MPa
Umgebungs- und Medientemperatur —h bis 60°C (nicht gefroren) —h bis 60°C (nicht gefroren)
Gewindeanschluss Rc(PT)1/4.3/21,5 Rci(PT)3/4,1
Anschlussgrosse Kondensatablass 34 2/
Gewicht (g) 620 2100

Q Anm. 1) Bei Verwendung eines Kompressors mit einem Durchfluss uber 400 &min (ANR).

Optionale Angaben

Metallgehause | AD402-[0-2 -

A\ Sicherheitshinweise

e - -

['Vor der Inbetriebnahme durchiesen. -
I Siehe S. 0-26 und 0-27 fiir Sicherheitshinweise und allgemeine Vorsichtsmassnahmen zu den in
Ldiesem Katalog erwahnten Produkten und die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen zu allen Serien.

| Auswahl |
AWarnung

(MVerwenden Sie den
Kondensatablass unter den folgenden
Betriebsbedingungen. Andernfalls kénnen
Fehlfunktionen verursacht werden.

1) Verwenden Sig einen Kompressor mit

einer Leistung dber 3.7kw {400 #min (ANR)}.
2) Stellen Sie fiir den AD402 einen Betriebs-
druck tber 0.1MPa und fir den AD600 Gber

Druckluftanschluss |
AWarnung

(1)Beachten Sie beim Anschlisssen des
Schlauches an den autom. Kondensatablass
folgende Bedingungen. Andernfalls kdnnen
Fehlfunktionen verursacht werden. Verwenden
Sie zur Abfuhrung des Kondensats einen
Schlauch mit einem Mindestdurchmesser von
210, und einer Lange von max. bm. Von der
Verwendung eines S?eigruhrs wird abgeraten.
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Wenn kein Innendruck im Gehause @ vorliegt, sinkt der Schwimmer (5 aufgrund (D)
seines Eigengewichts und das Ventil (8) schliesst die Kammerdffnung (&) Der

Kolben (8 wird durch die Feder @0 nach unten gedriickt und das Kondensat
passiert durch die verlangerte Offnung 02 in das Gehduse und wird abgelassen.

®Bei Innendruck im Gehause

Ist der Druck hher als 1 MPa, ibersteigt er den Druck der Feder 47, so dass der

Service-Sets

Kolben (&) nach oben steigt und in Kontakt mit dem O-Ring (@) kommt. Dadurch (@)
wird die Innenseite des Gehduses 10 von der Aussenseite isoliert

*Bei Ansammlung von Kondensat:

Der Schwimmer (5) steigt durch Flotation nach oben und affnet die Kammerdfinung
(), so dass der Druck in die Kammer (&) gelangt. Der Kolben (&) sinkt aufgrund
des Innendrucks und der Kraft der Feder 07 und das angesammelie Kondensat

wird durch den Ablass 73 entleert.
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Anm. 1) Innen-Aufbau: Bauteile fiir Teile (4) bis 42 ausser 60

Anm. 2) Bestell-Mr. des Gehauses: AD34
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Zubehor

ADH4000

Automatischer Hochleistungs-Kondensatablass

Technische Daten

Einfache Wartung

Kann ohne Anderung der bestehenden
Leitungen gewartet '.%erden. Kondensatablass Ausfihrung mit Schwimmer
Kein Stromanschluss notig Ablassventil N.O. (drucklos gedffnet: 6ffnet bei Druckverlust)
und Verlust an Druckluft. Prifdruck 2 5MPa
Schwimmergesteuerte Entleerung ermoglicht :
automatischen Kondensatablass ohne Max. Betriebsdruck 1.6MPa
Stromversorgung. Betriebsdruckbereich 0.05 bis 1.6MPa
Medium Druckluft
Beispiel 5 bis 60°C (kein Taubeschlag)
a— : Umgebungs- und {nicht geeignet fir korrodierende oder leicht
r— Efﬂc";';‘:{“'e’ i Medientemperatur entziindliche Gase und organische Losungsmittel.)
I i Luftirockner i Max. Kondensatablass 400cc/min (0.7MPa Druck , im Fall von Wasser)
. ‘-{' Gewicht 1.2kg (Mit Halter: 1.3kg)
D " j L Farbe Grau
Kompressor u u Anm. 1) Bei Verwendung eines Kompressors mit einem Durchfluss dber S0&8'min (ANR]).
ADH4000 ADH4000 Q
Zubehér (Optional)
Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt
i ) Befestigungswinkel - 1 Stk.
: - BM58 .
* M Befestigungs-Kit M6 X 10¢ (Sechskantschraube) -2 Stk.

F _ Kugelventiid/z - 1 Stk
ﬁﬂsmgﬁzum“ ADH-C400 | Rohmippel/4/2 -meer 2 Stk.
g ‘bl'\‘f|nke|l.f'1,12 ............................. 1 S“(

Q Anm.) Zubehidr {optional) wird nicht zusammengebaut, in einer Verpackung ausgeliefert.

Bestellschlussel

Mit Kugelventilan s-::hILrs

ADH4000—{F] 04

symbol _l_ 1
Autom. ) . .
Hochleistungs- Zubehdor (Optional)
Kondensatablass — | Ohne (Standard)
Baugrésse B |Befestigungs-Kit

c Anschluss mit Kugelventil |

=Anmerkungen

1) Bei Angabe wvom mehreren
Opficnen, ordnen Sie diese bitte
in alphabetischer Reihenfolge

. 2) Das Zubehir ist werkseifig nichi

Gewinde zusammengebaut.

Rc(PT) 3) Fir Details zu Abmessungen

G(PF) l..!nd M.cmtage siche Konstruk-

tionszeichnungen

N NPT 4) Zubshar "C" ist nur mit Re(PT)

Gewinde erhaltlich.
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Gewindeanschluss ¢
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