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Elektroinstallationsmaterial
Abstandshalter Einbaustrahler

SpotClip-Plate wird verwendet um den Sicherheitsabstand zwischen 
Einbaustrahler und Dämmmaterial zu gewährleisten. Wir bieten drei 
verschiedene Lösungen, um Schäden am Isolationsmaterial durch 
Überhitzung der Einbauleuchte zu vermeiden.

1.  Legen Sie zwei SpotClip-Plates übereinander und benutzen Sie die 
IRL-Leerrohre, um die erforderliche Distanz zwischen diesen zu 
erreichen

2.  Verwenden Sie die SpotClip-Caps und IRL-Leerrohre, um 
den erforderlichen Abstand zwischen der Platte und dem 
Isolationsmaterial zu erreichen

3.  Kombinieren Sie SpotClip-Kit mit SpotClip-Plate für eine schnelle  
und einfache Lösung

Hauptmerkmale
• Flexible Lösungen gewährleisten den Sicherheitsabstand zwischen 

Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial
• SpotClip-Plate kann mit SpotClip-Kit kombiniert werden
• SpotClip-Plates können übereinander installiert und mit Standard  

IRL-Leerrohren als Abstandshalter verwendet werden
• SpotClip-Caps kombiniert mit IRL-Leerrohren bieten eine 

kostengünstige Lösung für den erforderlichen Abstand
• Verhindert Schäden am Isolationsmaterial durch Überhitzung
• Verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Einbaustrahler

SpotClip-Plate - Weiteres Zubehör
SpotClip-Caps

SpotClip-Plate kombiniert mit SpotClip-Caps und IRL-Leerrohre.

SpotClip-Plate in Kombination mit IRL-Leerrohre und SpotClip-Caps

SpotClip-Plate mit Isolationsmaterial - Lösung mit zwei übereinander liegenden 
Platten.

SpotClip-Plate kombiniert mit SpotClip-Kit und festem Dämmmaterial.
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Elektroinstallationsmaterial
Abstandshalter Einbaustrahler

MATERIAL Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C

Brandschutz-
eigenschaften

UL94 V2, selbstverlöschend, 
Glühdrahttest (GWT) 960 °C

SpotClip-Plate - Weiteres Zubehör

SpotClip-Caps sind in einer Verpackung mit 40 Stück erhältlich.

SpotClip-Caps

SpotClip-Cap

D min.

OD

D max.

TYP

Außen 
Ø

(OD)
Ø

D min.
Ø 

D max. Farbe Inhalt Art.-Nr.

SpotClip-Caps 16/25 60,0 16,0 22,0 Schwarz (BK) 40 Stk. 148-00102

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.




