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バッグ・収納

メンテナンス・安全用品
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技術的なお問い合わせは、E メールで th@hozan.co.jp までお送りください。
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フタル酸系 4 物質を含む
RoHS規制10 物質に対応
劣化が少なく、耐久性に優れた
NBR 製マット

F-741
F-742
F-743

品  番

2.2
4.0
22.2

外形寸法
m

重量
kg

1（W)×1（L)
1（W)×1.8（L)
1（W)×10（L)

厚さ
mm

1.5

ESD管理値
Ω

Rｐ≦1×108

価  格

4,860円（4,500）
8,100円（7,500）
39,420円（36,500）

■ アース線は付属しておりません。
 別途 F-127または F-27をお求めください。

F-744
F-745
F-746

品  番

3
5.3
29.6

外形寸法
m

重量
kg

1（W）×1（L）
1（W）×1.8（L）
1（W）×10（L）

厚さ
mm

2

ESD管理値
Ω

Rｐ≦1×108

価  格

5,940円（5,500）
9,936円（9,200）
49,572円（45,900）

■ アース線は付属しておりません。
 別途 F-127または F-27をお求めください。

フタル酸系 4 物質を含む
RoHS規制10 物質に対応
張替作業もらくらく
軽くてしなやかなNBR 製マット

1.5mm 厚の軽量マット。
軽いため、マットの張替作業も楽に行えます。
すべり性に優れ、机上、棚上での使用もおすすめです。

F-741～F-743 導電性カラーマット
（グリーン）

記録
用紙ESD対策品

※ 送料無料：
 離島・海外を除く

F-743のみ

送料無料
￥0

※

カット

F-744～F-746 導電性カラーマット
（グリーン）

低価格で長寿命のコストパフォーマンスに優れたマットです。
表面のすべり性が良く、組立作業の机上や棚などに最適です。

記録
用紙ESD対策品

送料無料
￥0

※

F-746のみ
※ 送料無料：
 離島・海外を除く カット

RoHS

RoHS

新製品

新製品

P.110

■関連製品

106,380円（98,500）
F-109 表面抵抗計

積層（6LR61/6LF22）
記 録
用 紙

79,920円（74,000）
F-109-1 表面抵抗計（電極なし）

積層（6LR61/6LF22）
RoHSRoHSRoHS記 録

用 紙

静電気対策製品の性能評価が手軽に出来る
静電気対策の規格
（RCJS、JIS、IEC、ANSI）に対応

専用ケース付
（F-109/F-109-TAのみ）

静電気対策品の抵抗値を測定するための計測器です。
規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な
軽量ソフトケース付。
2種類のモード切替機能付き。（20秒、35秒オフモード切替式）
20秒オフモードでは、規格で定められた測定時間（15秒後）で
測定値をホールドします。


